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Wartungsfreie Buchsen mit integriertem Flansch/Wartungsfreie Unterlegschreiben, Kupferlegierung
Kupferlegierung, Führungsflansch/Flansch mittig	 Flachkopfschraube/ZylinderschraubeWartungsfreie Gleitlagerbuchsen mit Flansch

Kupferlegierung, Standardflansch, Innen-Ø F7

 Q Mit Führungsflansch/Mittelflansch
    Mit Flansch
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 M 	 Werkstoff: Hochfeste Messinglegierung Festschmierstoff-Einlagerung
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 M  Werkstoff:	Hochfeste Messinglegierung

	 Feststoffschmiermittel-Einlagerung

 A  Zubehör: Zylinderschraube mit Innensechskant, 2~4 Stk.

 E Empfohlene Kontaktwelle für Innen-Ø vom Typ F7
d8: Allgemeine Anwendung (hohe Lasten)
e7: Normale Anwendung (niedrige Lasten)
f8: Präzisionsanwendung
g6: Präzisionsanwendung (periodischer Betrieb)
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 E Empfohlene Gegenwelle
  d8: Allgemeine Anwendung (hohe Lasten)
  e7: Normale Anwendung (niedrige 
Lasten)
  f8: Präzisionsanwendung
  g6: Präzisionsanwendung (periodischer 
Betrieb)

 M 	Werkstoff: Hochfeste Messinglegierung

Feststoffschmiermittel-Einlagerung

 A  Zubehör: Zylinderschraube mit Innensechskant
2 ~ 4 Stk.

 Q� �Eigenschaften: Wartungsfreie Gleitlager mit Flansch können die Montagezeiten verkürzen.   Führungsflansch: Die wartungsfreien Gleitlager ragen nicht aus der Buchsen-Befestigungs- 
                      �Position. Spart Platz auf der gegenüberliegenden Seite.   Mittelflansch: Das Werkstück, das sich in der Nähe der Buchsenmitte befindet, sorgt auf beiden Seiten des Flansches 

für Last- und Spielausgleich.

 Q Eigenschaften: Unterstützt eine Axialkraft.

 Q Eigenschaften: Wartungsfreie Gleitlager mit Flansch können die Montagezeiten verkürzen.

* Werte in ( ) geben die Anzahl der Schrauben an, die in MPTSZ enthalten sind.
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* Bei MPWTZ sind die Abmessungen T von Nr. 6 ~ 18 die Werte in ( ).     * Für Zylinderschrauben mit Innensechskant siehe S. ￼ 2 -194.
	 * Die angegebenen Abmessungen für Flachkopfschrauben sind empfohlene Abmessungen.

 Q Mit Standardflansch, Innen-Ø F7


