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Teilenummer MC04-1S
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 441
Gewicht (g) 60
Öffnungswinkel Arm 104°
Öffnungswinkel Spannhebel 62°

Zubehör

Schraube mit 
Gummikopf

Werkstoff NBR
Härte Shore A70

Stückpreis

Teilenummer MC04-2S
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 882
Gewicht (g) 170
Öffnungswinkel Arm 98°
Öffnungswinkel Spannhebel 62°

Zubehör

Schraube mit 
Gummikopf

Werkstoff NBR
Härte Shore A70

Stückpreis

Teilenummer MC04-5S
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 2270
Gewicht (g) 355
Öffnungswinkel Arm 107°
Öffnungswinkel Spannhebel 60°

Zubehör

Schraube mit 
Gummikopf

Werkstoff NBR
Härte Shore A70

Stückpreis

Teilenummer MC04-3S
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 2205
Gewicht (g) 355
Öffnungswinkel Arm 105°
Öffnungswinkel Spannhebel 59°

Zubehör
Schraube mit Gummikopf

Werkstoff NBR
Härte Shore A70

Stückpreis

Teilenummer MC04-4S
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 3332
Gewicht (g) 635
Öffnungswinkel Arm 118°
Öffnungswinkel Spannhebel 73°

Zubehör
Schraube mit Gummikopf

Werkstoff NBR
Härte Shore A70

Stückpreis

Teilenummer MC04-1L
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 186
Gewicht (g) 75
Öffnungswinkel Arm 104SDgr
Öffnungswinkel Spannhebel 62SDgr

Zubehör
Schraube mit Gummikopf

Werkstoff NBR
Härte Shore A70

Stückpreis

Teilenummer MC04-2L
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 392
Gewicht (g) 175
Öffnungswinkel Arm 98°
Öffnungswinkel Spannhebel 62°

Zubehör

Schraube mit Gummikopf

Werkstoff NBR

Härte Shore A70

Stückpreis

Teilenummer MC04-3L
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 784
Gewicht (g) 370
Öffnungswinkel Arm 105°
Öffnungswinkel Spannhebel 59°

Zubehör
Schraube mit Gummikopf

Werkstoff NBR
Härte Shore A70

Stückpreis

Teilenummer MC04-4L
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 1078
Gewicht (g) 815
Öffnungswinkel Arm 118°
Öffnungswinkel Spannhebel 73°

Zubehör
Schraube mit Gummikopf

Werkstoff NBR
Härte Shore A70

Stückpreis

Schnellspanner
Niederhalten, vertikaler Griff, langer Arm (Flanschsockel)

(geklammert)(geklammert) (geklammert)(geklammert)

Schnellspanner
Niederhalten, vertikaler Griff (gerader Sockel)

 Q Merkmale: MC04-5S verfügt über eine gerade Grundplatte und geschweißte Spitze.

(geklammert)

 Q� �Niederhalten, vertikaler 
Griff, geschweißte Spitze 
(gerader Sockel)

(geklammert) (geklammert)

 Q� �Niederhalten, vertikaler Griff 
(gerader Sockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler Griff (gera-
der Sockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler Griff (gera-
der Sockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler Griff 
(gerader Sockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler Griff, 
langer Arm (Flanschsockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler Griff, 
langer Arm (Flanschsockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler Griff, 
langer Arm (Flanschsockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler Griff, 
langer Arm (Flanschsockel)

Teilenummer

MC04-1S

Teilenummer

MC04-3L

(geklammert) (geklammert)

1N=0.101972kgf
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