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Q Ausführung mit Winkeleinstellung

Q  Verkauf als Packung 
(1 Packung=10 Stk.)

Q Für Motorfundamente
Q Für Lagerblöcke

Passscheiben, rechteckig
Für Motorfundament/Für Lagerblock
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UCPA, UCUP, UCP

T

Packung Passscheiben / rechteckig Passscheiben (einstellbar)
Für Motorfundament/Für Lagerblock

Teilenummer - T
PACK-CIMMS2009 - 0.5
PACK-CIMSS204A - 0.1
E� Bei der Bestellung bitte Packungsanzahl 

angeben. Menge 1 bedeutet eine Packung.

Ausführung
MWerkstoff

SOberflächenbehand-

lung
HHärte TDickentoleranz (T)

Ein Langloch Zwei Nuten 0.5 1.0
ASA ASF EN 1.0330 äquivalent Brüniert -

±0.05 ±0.1
ASAS - EN 1.4301 äquivalent - 370~430HV

Teilenummer - T

CIMM2009 - 0.5
CIMSN204A - 0.1

Q Für Motorgrundkörper / für Lagerblock  Verkauf als Packung  E1 Packung enthält 10 Stück.
Teilenummer T

Auswahl A B C Q D E Stückpreis
Ausführung Nr. T0.05 T0.1 T0.2 T0.5 T1.0

Für Motorfundamente
(EN 1.4301 äquivalent)

PACK-CIMMS

1035

0.05
0.1
0.2
0.5
1.0 

10 - 5 3.5 - - - -
1245 12 - 6 4.5 - - - -
1455 14 - 7 5.5 - - - -
1665 16 - 8 6.5 - - - -
2009 20 - 10 9 - -
3013 30 - 15 13 - -
4312 43 - 22 12 - -
4814 48 - 24 14 - -
5314 53 - 27 14 - -
6816 68 - 34 16 - -
8320 83 - 42 20 - -
9825 98 - 49 25 - -

Für Lagerblöcke
(EN 1.4301 äquivalent)

PACK-CIMSS

10 16 17.5 10.5 7 7 2
12 16 18 10.5 7 7 2.5
15 16 20 11.5 7 7 2.5
17 18 21 12 7 8 2.5
20 20 24.5 14.5 10 10 3
25 20 27.5 16.5 10 10 3
30 26 33 20 13 13 4

204A 40 27 15 13 - -
205A 45 30 16 13 - -
206A 50 36 22 17 - -
207A 55 41 26 17 - -
208A 58 41 25 17 - -
204 38 42 26 13 - -
205 38 42 25 13 - -
206 48 54 32 17 - -
207 48 54 34 17 - -
208 54 58 35 17 - -
209 54 60 38 17 - -
210 60 65 42 20 - -

Q Für Motorfundamente
Teilenummer

T
Auswahl A C Q

Stückpreis
Ausfüh-

rung
Nr. CIMMS CIMMB CIMM

T0.05 T0.1 T0.2 T0.5 T1.0 T0.05 T0.1 T0.2 T0.5 T1.0 T0.1 T0.2 T0.5 T1.0

CIMMS
CIMMB
CIMM

1035

(0.05)
Nur für CIMMB und CIMMS

0.1
0.2
0.5
1.0

10 5 3.5 - - - -  -  -  - - -  -  -  
1245 12 6 4.5 - - - -  -  -  - - -  -  -  
1455 14 7 5.5 - - -  -  -  -  - -  -  -  -  
1665 16 8 6.5 - - -  -  -  -  - -  -  -  -  
2009 20 10 9
3013 30 15 13
4312 43 22 12
4814 48 24 14
5314 53 27 14
6816 68 34 16
8320 83 42 20
9825 98 49 25

11830 118 54 30
20036 200 100 36

Q Für Lagerblöcke
Teilenummer

T
Auswahl A B C Q D E Passender 

Lagerblock

Stückpreis
Ausfüh-

rung
Nr. CIMSS CIMSB CIMSN

T0.05 T0.1 T0.2 T0.5 T1.0 T0.05 T0.1 T0.2 T0.5 T1.0 T0.1 T0.2 T0.5 T1.0

CIMSS
CIMSB
CIMSN

10

(0.05)
Nur für CIMSS 

und CIMSB
0.1
0.2
0.5
1.0

16 17.5 10.5 7 7 2 PBT10, PBR10, 
PBRS10 -  - - - - -  - - -

12 16 18 10.5 7 7 2.5 PBT12, PBR12, 
PBRS12 - -  -  -  - - -  -  -  

15 16 20 11.5 7 7 2.5 PBT15, PBR15, 
PBRS15 - -  -  -  - - -  -  -  

17 18 21 12 7 8 2.5 PBT17, PBR17, 
PBRS17 - -  -  -  - - -  -  -  

20 20 24.5 14.5 10 10 3 PBT20, PBR20, 
PBRS20 - -  -  -  - - -  -  -  

25 20 27.5 16.5 10 10 3 PBT25, PBR25, 
PBRS25 - -  -  -  - - -  -  -  

30 26 33 20 13 13 4 PBT30, PBR30, 
PBRS30 -  -  -  -  - -  -  -  -  

204A 40 27 15 13 - - UCPA204
UCUP204

205A 45 30 16 13 - - UCPA205
UCUP205

206A 50 36 22 17 - - UCPA206
UCUP206

207A 55 41 26 17 - - UCPA207
UCUP207

208A 58 41 25 17 - - UCPA208
UCUP208

204 38 42 26 13 - - UCP-204
205 38 42 25 13 - - UCP-205
206 48 54 32 17 - - UCP-206
207 48 54 34 17 - - UCP-207
208 54 58 35 17 - - UCP-208
209 54 60 38 17 - - UCP-209
210 60 65 42 20 - - UCP-210

Ausführung
MWerkstoff HHärte

TDickentoleranz (T)

Für Motorfundamente Für Lagerblöcke 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0

CIMMS CIMSS EN 1.4301 äquivalent 370~430HV ±0.005 ±0.02 ±0.03 ±0.04 ±0.05

CIMMB CIMSB Messing (EN CW505L äquivalent oder 
EN CW507L äquivalent) - ±0.005 ±0.02 ±0.03 ±0.05 ±0.08

CIMM CIMSN EN 1.0330 äquivalent - - ±0.03 ±0.03 ±0.06 ±0.11

Ausführung
MWerkstoff HHärte TDickentoleranz (T)

Für Motorfundamente Für Lagerblöcke 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0
PACK-CIMMS PACK-CIMSS EN 1.4301 äquivalent 370~430HV ±0.005 ±0.02 ±0.03 ±0.04 ±0.05

Teilenummer - Nr.
ASA0.5 - 1035

Teilenummer - P
ASF0.5 - 30

4–R0.5R

A

C

A

Q

T
2–R0.5 9

10

2–R

20

L
P

T

4–R0.5

4–R0.5

6.3

6.3

6.3

6.3 6.3

T T

Ein Langloch Zwei Nuten

Teilenummer
Nr. A C Q

ASA ASAS
T0.5 T1.0 T0.5 T1.0

Ausfüh-
rung T Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

1~49 Stk. 50~100 1~49 Stk. 50~100 1~49 Stk. 50~100 1~49 Stk. 50~100

ASA
ASAS

0.5
1.0

1035 10 5 3.5
1245 12 6 4.5
1455 14 7 5.5
1665 16 8 6.5
2009 20 10 9

EBei noch größeren Bestellmengen Preis bitte mit Web-Bestellsystem prüfen.

Teilenummer P L Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung T 1~49 Stk. 50~100

ASF

0.5
30 50
40 60
50 70

1.0
30 50
40 60
50 70

EBei noch größeren Bestellmengen Preis bitte mit Web-Bestellsystem prüfen.


