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Polyurethankautschuk-Dämpfer – L frei wählbar/konfigurierbar
Standard, abriebfest, temperaturbeständig, sehr weich

Kautschukdämpfer/Schaumstoff-Dämpfer

QGummidämpfer

Teilenummer - D - L - V

RBXS - D28 - L30 - V12

EDie Dicke der Ausführung mit Durchgangsbohrung (D−V)/2 ist durch die Länge begrenzt. Siehe hierzu die Tabelle „Dickenbedingung“ in der Zeichnung. Bei V=2, L≤30.
* L≤30 bei RBXU, RBCXU, RBXS, RBCXS, RBCXA, RBXF, RBCXF

Teilenummer
1mm-Schritte Stückpreis

D L
V 

(durchgehende Bohrung)
RBXN, RBCXN, RBXC, RBCXC RBXU, RBCXU RBXS, RBCXS, RBXA, RBCXA RBXF, RBCXF
L10~20 L21~30 L31~50 L10~20 L21~30 L10~20 L21~30 L31~50 L10~20 L21~30

Durchgangs-
bohrung

RBXN
RBXC
RBXU
RBXS
RBXA
RBXF

ohne Bohrung
RBCXN
RBCXC
RBCXU
RBCXS
RBCXA
RBCXF

6~15

10~50*

2~9

16~30 4~24

31~45 8~35

46~60 10~50

L

D
D

V

L+0.5
0   

+0.5
0   

Durchgangs-bohrung

L

D
D

V

L+0.5
0   

+0.5
0   

ohne Bohrung

EDie Toleranzen werden bei 23°C±2 und einer relativen Feuchte von 40~80% bestimmt.

Toleranz D
D Toleranz

6~40 ±0.5
41~60 ±0.6

V-Toleranz
V Toleranz

max. 30 ±0.5
31~50 ±0.7

Dickenbedingung
L V

L≤30 V≤D-6
L>30 V≤D-10

EHANENITE® ist eine eingetragene Marke der Naigai Rubber Industry Co., Ltd.
EDer milchig-weiße Silikonkautschuk mit der Härte Shore A 50 ist transparent.

Durchgangs-bohrung ohne Bohrung MWerkstoff HHärte Farbe
RBXN RBCXN Nitrilkautschuk (NBR) Shore A70 Schwarz
RBXC RBCXC Chloropren-Kautschuk (CR) Shore A65 Schwarz
RBXU RBCXU Kautschuk niedriger Elastizität (HANENITE® GP-35LE) Shore A35 Schwarz
RBXS RBCXS Silikonkautschuk (SI) Shore A70 Hellgrau
RBXA RBCXA Silikonkautschuk (SI) Shore A50 Milchweiß
RBXF RBCXF Fluorkautschuk (FPM) Shore A80 Schwarz

qSchaumstoff-Dämpfer

QL frei wählbar
Teilenummer

L auswählen V
Stückpreis

Ausführung D L10 L15 L20 L25 L30 L35 L40 L45 L50 L100 L200 L500
Durchgangs-bohrung
ASGC (Chloropren)

ASGP (EPDM)

ohne Bohrung
CXGC (Chloropren)

CXGP (EPDM)

8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 -

-
10 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200
15 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 7
20 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 8.5
25 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 10
30 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500 1340 50 100 200 500 - - - - - - - -50 100 200 500 16 -

Durchgangs-bohrung
ASGA (Silikon)

ohne Bohrung
CXGA (Silikon)

8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 -

-
10 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200
15 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 7
20 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 8.5
25 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 10
30 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500 1340 50 100 200 500 - - - - - - - -

ED = 8 oder 10 nur bei Ausführung ohne Bohrung verfügbar.

qL konfigurierbar
Teilenummer

L 1mm-Schritte V
Stückpreis

Ausführung D L10~20 L21~40 L41~60 L61~80 L81~100 L101~150 L151~200
Durchgangs-bohrung
FASGC (Chloropren)

FASGP (EPDM)

ohne Bohrung
FCXGC (Chloropren)

FCXGP (EPDM)

8

10~200

-10
15 7
20 8.5
25 10
30 1340
50 16

Durchgangs-bohrung
FASGA (Silikon)

ohne Bohrung
FCXGA (Silikon)

8

10~200

-10
15 7
20 8.5
25 10
30 1340

ED = 8 oder 10 nur bei Ausführung ohne Bohrung verfügbar.

Ausführung Durchgangs-bohrung ohne Bohrung MWerkstoff

L
vorgefer-

tigt

ASGC CXGC Chloroprenkautschuk-Schaumstoff
ASGP CXGP Ethylen-kautschukschaum
ASGA CXGA Silikonkautschuk-Schaumstoff

Maß L konfi-
gurierbar

FASGC FCXGC Chloroprenkautschuk-Schaumstoff
FASGP FCXGP Ethylen-kautschukschaum
FASGA FCXGA Silikonkautschuk-Schaumstoff

Teilenummer - L

CXGC10
FASGP30

-
-

40
185

LL

D DV

ohne Bohrung

Durchgangs-bohrung

LL

D DV

Toleranz D
D Toleranz

8~15 ±1.1
20, 25 ±1.9
30, 40 ±3.2

50 ±4.0

V-Toleranz
V Toleranz

7, 8.5 ±0.8
10, 13 ±1.0

16 ±1.1

Toleranz L
L Toleranz

10~250 ±2.0
500 ±3.0

EEinige sind ggf. nicht absolut kreisrund.

Teilenummer - L
AXNLK15
CXM15

-
-

30
125

QL frei wählbar, Standard-Polyurethankautschuk
Teilenummer L auswählen V Stückpreis

Ausführung D L10 L15 L20 L25 L30 L35 L40 L45 L50 L100 L200 L500
Durchgangs-bohrung
<D-Maß15~60>
AXNSK (Shore A95)
AXNHK (Shore A90)
AXNMK (Shore A70)
AXNLK (Shore A50)

ohne Bohrung
<D-Maß 8~60>
CXSK (Shore A95)
CXHK (Shore A90)
CXMK (Shore A70)
CXLK (Shore A50)

(8) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200
-

-

(10) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200

15 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 7

20 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 8.5

25 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 10

30 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500
13

40 50 100 200 500
- - - - - - - -50 100 200 500

16 -
60 100 200 500

ED = 8 oder 10 nur bei Ausführung ohne Bohrung verfügbar.

QL frei wählbar, Standard-/sehr weicher Polyurethankautschuk

Teilenummer L 
Standard-Polyurethankautschuk 

1mm-Schritte 
sehr weicher Polyurethankautschuk 

5mm-Schritte

V

Stückpreis
Standard-Polyurethankautschuk Sehr weiches Polyurethan

Ausführung D L10
~20

L21
~40

L41
~60

L61
~80

L81
~100

L101
~150

L151
~200

L10
~20

L25
~40

L45
~60

L65
~80

L85
~100

L105
~150

L155
~200

Durchgangs-bohrung
<D-Maß15~60>
AXNS(Shore A95)
AXNH(Shore A90)
AXNM(Shore A70)
AXNL(Shore A50)
SAXN(Shore A15)

ohne Bohrung
<D-Maß 8~60>
CXS(Shore A95)
CXH(Shore A90)
CXM(Shore A70)
CXL(Shore A50)
SCXN(Shore A15)

(8)

10~200

- - - - - - - -
(10)

15 7

20 8.5

25 10

30
13

40 - - - - - - -

50
16

- - - - - - -

60 - - - - - - -

ED = 8 oder 10 nur bei Ausführung ohne Bohrung verfügbar.  ENur D=15, 20, 25 und 30 sind für SAXN and SCXN verfügbar.

QL frei wählbar, abriebfester/temperaturbeständiger Polyurethankautschuk
EDer Preis von abriebfester Polyurethankautschuk-Ausführung und temperaturbeständigen Polyurethankautschuk-Artikeln kann berechnet werden durch Stückpreis x Werkstoffmultiplikator wie in der Tabelle gezeigt.

Teilenummer L auswählen V Stückpreis
Ausführung(×Werkstoffmultiplikator) D L10 L15 L20 L25 L30 L35 L40 L45 L50 L100 L200 L500

Durchgangs-bohrung
<D-Maß15~60>
AEXHK (Shore A90) (x1.0)
AEXMK (Shore A70) (x1.0)
AXHHK (Shore A90) (x1.2)

ohne Bohrung
<D-Maß 8~60>
CXEHK (Shore A90) (x1.0)
CXEMK (Shore A70) (x1.0)
CXHHK (Shore A90) (x1.2)

(8) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200
-

-
(10) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200
15 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 7
20 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 8.5
25 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 10
30 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500

13
40 50 100 200 500

- - - - - - - -50 100 200 500
16 -

60 100 200 500
ED = 8 oder 10 nur bei Ausführung ohne Bohrung verfügbar.

Ausführung Durchgangs-bohrung ohne Bohrung MWerkstoff HHärte Foto-Nr., Farbe

vorgefertigte 
Längen

AXNSK CXSK Standard-Polyurethankautschuk 
(Ether-Polyurethan)

Shore A95

1naturfarben
AXNHK CXHK Shore A90
AXNMK CXMK Standard-Polyurethankautschuk 

(Ester-Polyurethan)
Shore A70

AXNLK CXLK Shore A50
AEXHK CXEHK

Abriebfestes Polyurethan
Shore A90 2dunkel-

braunAEXMK CXEMK Shore A70
AXHHK CXHHK Wärmebeständiges Polyurethan Shore A90 3braun

Maß L konfigu-
rierbar

AXNS CXS Standard-Polyurethankautschuk 
(Ether-Polyurethan)

Shore A95

1naturfarben
AXNH CXH Shore A90
AXNM CXM Standard-Polyurethankautschuk 

(Ester-Polyurethan)
Shore A70

AXNL CXL Shore A50

SAXN SCXN Sehr weicher Polyurethankautschuk - hohe Stoßfestig-
keit (Ether-Polyurethan) Shore A15 4schwarz

1 2

3 4

D
D

L

D
±

0.
1

V
±

0.
1

V±
0.

2

L (±1)

+0.5
0   

L (±1)

+0.5
0   

D
D

L

D
±

0.
1

V
±

0.
1

V±
0.

2

L (±1)

+0.5
0   

L (±1)

+0.5
0   

D
D

L

D
±

0.
1

V
±

0.
1

V±
0.

2

L (±1)

+0.5
0   

L (±1)

+0.5
0   

D
D

L

D
±

0.
1

V
±

0.
1

V±
0.

2

L (±1)

+0.5
0   

L (±1)

+0.5
0   

Toleranz D

EDie Toleranzen werden bei 23°C±2 und einer relativen Feuchte von 40~80% bestimmt.

Werkstoff D Toleranz
Standard, abriebfester/temperatur-
beständiger Polyurethankautschuk

8~40 ±0.2
50, 60 ±0.3

Sehr weiches Polyurethan 15~30 ±0.5

Durchgangs-bohrung ohne Bohrung

EKanten von sehr weichem Polyurethankautschuk bleiben ggf. nach dem Schneiden weiß.
EBei sehr weichem Polyurethankautschuk ist die V-Maßtoleranz ±0.2 nicht anwendbar und die L-Maßtoleranz beträgt ±1.


