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Schaumstoffbänder/Gummidämpfer

Kenndaten  W  P.441

A

L T

Schutzpapier

Dichtung

• Toleranz Maß A
SGNPTA
SGNATA
EPATA

 500 1000
 ±3 ±5

• Toleranzmaß L
SGNPTA
SGNATA

EPATA
 500, 1000       1500, 2000
 +14 +15
 -  6 -  8

±1.5

±2.5

Ausführung  M Werkstoff  H Härte Farbe

SGNPTA Ethylen-kautschukschaum Asker C8 Schwarz

SGNATA Silikonkautschuk-Schaumstoff Asker C35 Orange

EPATA EPDM-Schaum (EPT SEALER®) (unter Asker C1) Schwarz

Teilenummer Toleranz 
t

Auswahl
Ausführung T auswählen A L

SGNPTA 
SGNATA

3
±0.5

10
15
20
30
50

500
10005

10

EPATA
3

±1.0

10
15
20
30
50

500
1000
1500
2000

5
10

 E Prüfmethode gemäß JIS K 6767. QKennwert
Messgröße Einheit EPATA

Relative Dichte - 0.095
Zugfestigkeit kg/cm2 0.90
Dehnung % 430

Druckhärte
25%

kg/cm2 0.02
50% 0.05

Schaumausführung - Halbgeschlossene Poren

 G : keine Leckage nach 30 min.
 R : Leckage nach 30 min.
 N : Leckage nach 10 min.

Druckverformung (%) EPATA
50  N 
60  R 
70  G 
80  G 

Teilenummer
A

Stückpreis
SGNPTA SGNATA EPATA

Ausführung T L500 L1000 L500 L1000 L500 L1000 L1500 L2000

SGNPTA 
SGNATA 
EPATA

3

10
15
20
30
50

5

10
15
20
30
50

10

10
15
20
30
50

 Q   Merkmale von EPATA  
Dieses Produkt besteht aus halbgeschlossenem Schaumstoff und kann mit wenig Widertand komprimiert werden. Durch das Zusammendrücken werden die 
Poren geschlossen. Es ist ein hoch leistungsfähiges Dichtmittel zum Abdichten von Lücken und für Wärme-, Feuchtigkeits- und Schallisolierung geeignet.

Luft- und wasserundurchlässig

 Q   Merkmale geschlossener Poren (SGNPTA/SGNATA): Luft 
und Wasser durchdringen den Werkstoff nicht, da es sich um eine Struk-
tur mit geschlossenen Poren handelt. Die Stoßdämpfung ist auch gut.

•Halbgeschlossener Schaumstoff (EPATA)

Vor dem Zusammendrücken Nach dem Zusammendrücken

 Q Gummidämpfer

Teilenummer
BMPM5312
BMPK1037

Lieferung
Lieferzeit

 E 12 Stück je Packung
 E Kann in mehrere Platten aufgeteilt werden.  M  Material   Grundkörper: Polyurethan, Kleber: Acryl    H  Härte: Shore A70

 Q Stoßdämpfende Gummidämpfer auf Platten.

D

D

T

D

Klebefläche

T

Klebefläche

BMPM (rund) BMPK (rechteckig)

Teilenummer D T StückpreisAusführung Nr.

BMPM 5312 12.7 3.6
1005 19 5

BMPK 5008 12.7 3
1037 15 5

 E 12 Stück je Packung

 Q Schaumstoffbänder mit Länge 500mm, 1000mm, 1500mm und 2000mm.

Teilenummer - A - L

SGNPTA3 - 10 - 1000

Lieferung
Lieferzeit

QKantenschutz, 10mm breit

Sicherheitsausrüstungen
Kantenschutzprofile

 Q Kantenschutzprofile 34mm breite Ausführung

 Q Haftkraft der Gummiteile bleibt stabil, da für die folgenden Gummiteile ein spezieller Klebstoff verwendet wurde.

PRGLM (Gummi, schwarz)

PRGLMG (Gummi, hellgrau)

Für Kanten

PRGLMC (Gummi, schwarz)

PRGLMCG (Gummi, hellgrau)

L

34

50

50 3

50
34

34

Klebstoff

3

34

34

80°
28 3

3-R3

28

Klebstoff

 H  Härte: Shore A60 E Kann in Winkelbereichen mit 90° befestigt werden.
 E Kleber wird auf die Innenfläche aufgetragen.

 M  Material Grundkörper: Ethylenkautschuk (EPDM)
Klebeschicht: Acrylklebschtoffe

 Q Kantenschutzprofile 10mm breite Ausführung

 Q Für Kanten
Teilenummer Stückpreis
PRGLFCS

Teilenummer L (Aus-
wahl)

Gewicht 
(g) StückpreisAusführung

PRGLSS

100 3
500 15
1000 30
1500 45
2000 60

 Q Kantenschutzprofile 50mm breite Ausführung PRGLLC (Für Kanten)PRGLL

11

13

3

50

50

4

20 12

1

2-R7

4-R2

R5

L

3

50

50 50
10

10
0

100 R10

100

50

 Q Kantenschutzprofile 20mm breite Ausführung

3

20

20

80°
13 3

3-R3

13

Klebstoff

PRGLS (Gummi, schwarz)

PRGLF (weiche Ausführung)

PRGLFG (weiche Ausführung, hellgrau)

Für Kanten

PRGLFC (weiche Ausführung)

PRGLFCG (weiche Ausführung, hellgrau)

L

20

50

50 3

50
20

20

Klebstoff

2

10 6

10

6
80° 2

3-R3

10

30

30 2

30

10

10

Klebstoff

Klebstoff

2

10 6

10

6
80° 2

3-R3

10

30

30 2

30

10

10

Klebstoff

Klebstoff

PRGLSS (Gummi, schwarz) Für Kanten

PRGLFCS (Gummi, schwarz)

L

PRGLFC

PRGLS, PRGLF

PRGLL

Schraube

•Tischecke •Schutz vor Verletzungen an Geräten und Säulen.

Befestigung

Löcher bohren und mit Schrauben etc. anbringen

 E Kann in Winkelbereichen mit 90° befestigt werden.
 E Kleber wird auf die Innenfläche aufgetragen.

Teilenummer  M Werkstoff  H HärteGrundkörper Klebeschicht:
PRGLS Ethylenkautschuk (EPDM) mit Acryl-Klebstoff

Klebstoff
Shore A60

PRGLF, PRGLFG, PRGLFC, PRGLFCG EPDM-Schaum Shore A20

Teilenummer L (Aus-
wahl)

Gewicht 
(g) StückpreisAusführung

PRGLS

100 14
500 70

1000 140
1500 210
2000 280

PRGLF 
PRGLFG

100 10
500 50

1000 100
1500 150
2000 200

 Q Kantenschutzprofile 20mm breite Ausführung

Teilenummer Stückpreis
PRGLFC 
PRGLFCG

 Q Für Kanten

 M  Material Grundkörper: Ethylenkautschuk (EPDM)
   Klebeschicht: Acrylklebstoffe

 E Kann in Winkelbereichen mit 90° befestigt werden.
 E Kleber wird auf die Innenfläche aufgetragen.

 H  Härte: Shore A60

 Q Kantenschutzprofile 34mm breite Ausführung

Teilenummer L aus-
wählen

Gewicht 
(g) StückpreisAusführung

PRGLM 
PRGLMG

100 30
500 150

1000 300
1500 450
2000 600

Teilenummer Stückpreis

PRGLMC 
PRGLMCG

 Q Für Kanten

 M  Material Grundkörper: Ethylenkautschuk (EPDM)
 H  Härte: Shore A60 E Kann mit einem herkömmlichen Allzweckmesser bearbeitet werden.    E Eigenschaften von Ethylenkautschuk S. 391

 Q Kantenschutzprofile 50mm breite Ausführung

Teilenummer L aus-
wählen

Gewicht 
(g) StückpreisAusführung

PRGLL

100 98
500 490

1000 980
1500 1470
2000 1960

Teilenummer Stückpreis
PRGLLC

 Q Für Kanten

Teilenummer - L

PRGLSS
PRGLS
PRGLM

-
-
-

100
100
100


