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Aluminiumprofle der Serie 5 - Übersicht

QSerie 5-Anwendungen
Leichteste Aluminiumprofle zur Verwendung mit verschiedenen Befestigungsteilen.
Für Stellen geeignet, an denen kleine Kräfte wirken, z. B. kleine Abdeckungen, Gestelle für Kleinteile und Schutzzäune.

QAluminiumprofle der Serie 5 - Angebot
Anzahl der Nuten (vertikale Achse): Ausführung mit Nuten an vier Seiten kann nach Wunsch verbunden werden; fache Ausführung (1-3 Seiten) hat Ornamentsseite(n).
Anzahl der Nutenzeilen (horizontale Achse):  Es gibt Profle mit einer oder mehreren Nutzen auf einer Seite. Solche mit mehreren Nuten eignen sich, wenn eine gewisse Festigkeit 

erforderlich ist. Weiterhin erhältlich sind die Ausführungen Gewinkelt, Außenfäche R, Bearbeitete Fläche, Biegung und Gemischte Nutbreite.

Optionen HFS Serie EFS Serie NFS
Anzahl der Nuten 
(vertikale Achse) Farbe 1 Nut

2 Nuten, 
rechter 
Winkel

2 Nuten, 
quadra-

tisch

3 Nuten 
oder 
mehr

andere 
Formen

Parallele 
Oberfä-

chen

Biegung, 
gemischte 
Nutbreite

1 Nut
2 Nuten, 
rechter 
Winkel

2 Nuten, 
quadra-

tisch

3 Nuten 
oder 
mehr

andere 
Formen

Parallele 
Oberfä-

chen

Biegung, 
gemischte 
Nutbreite

1 Nut
2 Nuten, 
rechter 
Winkel

2 Nuten, 
quadra-

tisch

3 Nuten 
oder 
mehr

andere 
Formen

Parallele 
Oberfä-

chen

Biegung, 
gemischte 
Nutbreite

Nuten 
auf vier 
Seiten

Keine 
fache 
Ebene

Klar eloxiert • • • • • • • • • • •

schwarz eloxiert • • • • • •

Klarlack • • •

Gelber Lack •

Seite S.529

S.531

S.530

S.531
S.530 S.531 S.532 S.533 S.534

S.529

S.531

S.530

S.531
S.530 S.531

Flache 
Ebene

eine Seite 
plan

Klar eloxiert • • • • • • •

schwarz eloxiert •

Klarlack
Gelber Lack
Seite S.529 S.530 S.530 S.534 S.529 S.530 S.530

Zwei 
Seiten 
plan

Klar eloxiert • • •

schwarz eloxiert •

Klarlack
Gelber Lack
Seite S.529 S.530 S.529

An 3 Seiten 
fach

Klar eloxiert •

schwarz eloxiert

Klarlack
Gelber Lack
Seite S.529

QSerie 5
Aluminiumprofle mit 6mm Nutbreite. Erhältlich in den Größe 20mm, 25mm und 40mm. Für M5-Schrauben.
Nuttiefe 6mm, Maß für T-Nut 12mm, Toleranz für Maß L ±0.5mm

Serie 5
6 20 , 25 , 40

L±0.5

Details der Nut

(Gleich für alle Serien)

6

12

4
2

Teil A

Maße T-Nut

Details des Nutgrunds

(Serien HFS, CAF, HFSY) (Serien NFS, NFSB, NFSF, NFST)

AVergrößerte Ansicht von A

120°

11°

2.5

0
.30
.3

120°

Vergrößerte Ansicht von A

Artikelbezeichnung Verbinder Blindverbinder Mutter Proflendkappen Abdeckprofl

Artikelfoto  

Foto von 
montiertem 

Artikel

Werkstoff EN AC-46100 Äquivalent, EN AC-51400-T5 Äquivalent, usw EN 1.1191 Äquivalent, EN 1.4308 
Äquivalent, EN 1.4301 Äquivalent, usw.

EN 1.0301 Äquivalent, EN 1.4301 Äquivalent, EN 1.4401 Äquivalent, 
usw. Polyamid Polyethylen, usw.

Eigenschaf-
ten

Preisgünstige und Standardverbinder, mit 
Schrauben und Muttern montierbar. Für die 
Montage sind keine Anpassungen der Alumi-
niumprofle erforderlich.

Abdeckplatten können mit Verbindern mit 
seitlichen Gewindebohrungen montiert 
werden.

Geeignet für Bereiche, in 
denen Ausrüstungen geladen 
und entladen werden oder 
Türen montiert werden. 

Anpassungen sind an den 
Proflen erforderlich.

Muttern für die Montage von Verbindern 
und anderem Zubehör.
Verschiedene, frei wählbare Ausfüh-
rungen: Für Vormontage-Einbau, für 
Nachmontage-Einbau, mit Gewindesi-
cherungsklebstoff, mit integrierter Feder, 
bequem für Höheneinstellungen.

Kappen zum Schutz 
der Proflenden.

Montage ohne 
Optionen möglich.

Schützt Proflnuten 
gegen Staub.
Kann mit einer Schere 
zugeschnitten werden.
Verschiedene Farben 
und Werkstoffe 
erhältlich.

Optionen

Verbinder für 1 Nute ~ 3 Nuten
Oberfächenbehandlung (schwarz 
eloxiert, chemisch vernickelt, usw.)
Verbinder mit Abdeckung, usw.

-

Standard (Einzelartikel, Großpackungen, Anschlagsät-
ze) mit Zusatzfunktionen
(Vorläufge Fixierfunktion, Gewindesicherungsklebstoff, Fixierfunktion)
Integrierte Schraube, Nutschienen

Dreiseitige Endkap-
pen für Ecken
Für Schraubenmon-
tage

Elastomer
Schaumstoff
Aluminium, usw.

Seite Nr. Verbinder - Übersicht S.535
Schrauben S.751~ Übersicht S.551 Übersicht S.557 S.567 S.773

QZubehör für Aluminiumprofle der Serie 5
MISUMI bietet verschiedene Ausführungen von Montagebauteilen und Zubehör.

QVerwendbar in Kombination mit Proflen mit unterschiedlichen Nutbreiten.
Profle mit unterschiedlichen Nutbreiten können zum Einbau von Rahmen und Abdeckungen kombiniert werden.
Profle der Serien 5, 6 und 8 mit gemischten Nutbreiten (S.580, S.640) und Montageverbindern für unterschiedliche Proflgrößen (S.590) sind erhältlich. Diese 
Aluminiumprofle verwenden, um sie nach Wunsch zu montieren.

Optionen (Serie HFSL) Serie NFSL GFS
Anzahl der Nuten 
(vertikale Achse) Farbe 1 Nut

2 Nuten, 
rechter 
Winkel

2 Nuten, 
quadra-

tisch

3 Nuten 
oder 
mehr

andere 
Formen

Parallele 
Oberfä-

chen

Biegung, 
gemischte 
Nutbreite

1 Nut
2 Nuten, 
rechter 
Winkel

2 Nuten, 
quadra-

tisch

3 Nuten 
oder 
mehr

andere 
Formen

Parallele 
Oberfä-

chen

Biegung, 
gemischte 
Nutbreite

1 Nut
2 Nuten, 
rechter 
Winkel

2 Nuten, 
quadra-

tisch

3 Nuten 
oder 
mehr

andere 
Formen

Parallele 
Oberfä-

chen

Biegung, 
gemischte 
Nutbreite

Nuten 
auf vier 
Seiten

Keine 
fache 
Ebene

Klar eloxiert
schwarz eloxiert

Klarlack

Gelber Lack
Seite

Flache 
Ebene

eine 
Seite 
plan

Klar eloxiert
schwarz eloxiert

Klarlack

Gelber Lack
Seite

Zwei 
Seiten 
plan

Klar eloxiert
schwarz eloxiert

Klarlack

Gelber Lack
Seite

An 3 
Seiten 
fach

Klar eloxiert
schwarz eloxiert

Klarlack

Gelber Lack
Seite

(Zusatzinfo.) Anzahl der Nuten und Anzahl der Nutenzeilen
Anzahl der Nuten (vertikale Achse) Anzahl der Nutzenzeilen (horizontale Achse)
Nuten an vier Seiten Eine Seite plan Zwei Seiten plan 3 Seiten plan 1 Nut 2 Nuten (rechter Winkel) 2 Nuten (Quadrat) 3 Nuten oder mehr

QOptionen
Standardaluminiumprofle Leichte Aluminiumprofle Aluminiumprofl mit hoher Steifgkeit

HFS Serie EFS Serie NFS (NEFS) (Serie HFSL) Serie NFSL Serie GFS

Querschnitt, 
Foto

Werkstoff EN AC-51400-T5 Äquivalent EN AC-51400-T5 Äquivalent EN AW-6063-T5 Äquivalent EN AC-51400-T5 Äquivalent EN AW-6063-T5 Äquivalent A6061SS-T6 Äquivalent

Eigenschaften Standard-Quer-
schnittsform.

Steifgkeit entspricht 
der von Serie HFS, ist 
jedoch leichter und 
preisgünstiger.

Erhebliche Preissen-
kung durch Änderung 
beim Werkstoff. Fes-
tigkeit (*) entspricht 
der der Serien HFS 
und EFS.

Leichte und preis-
günstige Profle. Ge-
eignet, wenn geringes 
Gewicht und günstiger 
Preis vor Festigkeit 
favorisiert wird.

Weitere Preissenkung 
durch Änderungen des 
HFSL-Werkstoffs. Fes-
tigkeit (*) entspricht 
der der Serie HFSL.

Diese dicken Profle 
bieten hohe Steifgkeit 
und sind für den Ein-
satz bei hohen Lasten 
geeignet.

Oberfächenbe-
handlung 

Klar eloxiert (HFS)
Schwarz eloxiert 

(HFSB)
Klar beschichtet (CAF)

Einbrennlackiert (gelb) 
(HFSY)

Klar eloxiert (EFS)
Schwarz eloxiert 

(EFSB)

Klar eloxiert
schwarz eloxiert

Klar eloxiert
schwarz eloxiert Klar eloxiert Klar eloxiert

Repräsentativer 
Artikel der Serie 

5

HFS5-2020
HFSB5-2020
CAF5-2020

HFSY5-2020

Nicht im Angebot der 
Serie 5 erhältlich.

NFS5-2020
NFSB5-2020

Nicht im Angebot der 
Serie 5 erhältlich.

Nicht im Angebot der 
Serie 5 erhältlich.

Nicht im Angebot der 
Serie 5 erhältlich.

Masse (kg/m) (**) 0.5 - 0.5 - - -

Querschnitts-Massen-
trägheitsmoment (**)

Lx 0.742×104 - 0.742×104 - - -

Ly 0.742×104 - 0.742×104 - - -
* Querschnitts- Massenträgheitsmoment entspricht dem der Serien HFS, EFS und HFSL, jedoch bei verringerter Dehngrenze und Zugfestigkeit.
** Masse und Querschnitts-Trägheitsmoment gelten für 20 quadratische Profle.


