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Eckverbinder/Eck-Blindverbinder
Für Serie 6 (Schlitzbreite 8mm), Aluminiumverlängerungen, 30 rechteckig

QMerkmale: Ein Verbinder kann ein Profil auf zwei oder drei Arten verbinden, einschließlich der Funktion as Profilendkappe

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

HBLCS6 1EN AC-46100 äquiv.
-

2Polyamid

HBLCR6 1EN ZC0400 äquiv. Galvanisch verzinkt
2Polyamid

-HBLCD6 1EN 1.4308 äquiv.
2Polyamid

Teilenummer

HBLCR6-BTeilenummer
Ge-

wicht 
(g)

Mitgelieferte Schraube Zulässige 
Last
(N)

Stück-
preis

Mengen-
Rabatt

schraube Stückz. 1~99 Stk. 100~120
HBLCS6-B 27 CBS8-25 2 500
HBLCR6-B 59 BCB8-25 3 999HBLCR6-S
HBLCD6-S 45 Sicherheitssechskantschraube M8x25 3 1862

QSatz Eckwinkel

HBLCS6-B
* Mit Schrauben

Gewindebohrung am Ende der 2 Profile hinzufügen.

HBLCS6-B
* Mit Schrauben

Gewindebohrung am Ende der 2 Profile hinzufügen.

HBLCD6-S

HFSR6-3030(S.578)

(S.757)Gewindebohrung

*Mit Schrauben

Endkappe Kappe zum Abschluss anbringen.

HBLCR6-B
* Mit Schrauben

BCB8-25

Endkappe für Eckwinkel

Gewindebohrung am Ende der 3 Profile hinzufügen.

Innensechskant-Zylinderschrauben
QBez. Beispiel: Eckverbinder HBLCR

QMerkmale: Verbinder für Innenanschluss ohne Optionen, einschließlich der Funktion als Profilendkappen.

QEckverbinder Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

HBLBC#6 EN 1.1191 äquiv. Galvanisch verzinkt
SHBLBC#6 EN 1.4308 äquiv. -

Teilenummer

SHBLBCA6

Teilenummer Gewicht 
(g)

Mitgelieferte Schraube Zulässige Last
(N)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Schraube Stückz. 1~99 Stk. 100~150

HBLBCA6
53

Stellschraube
M6x8

2 500SHBLBCA6
(Edelstahl)

HBLBCB6
71 4 1000SHBLBCB6

(Edelstahl)
D

H

w

Die Position von 3 
Profilen ist einfach 
auszurichten.

Sie dienen als 
Profilendkappen

QBez. Beispiel: Eck-Blindverbinder
Profillänge bei Installation wie unten (Einheit: mm)
• Profillänge L für W
 L=W-(Profildicke x2)
• Profillänge L für D
 L=D-(Profildicke x2)

• Profillänge L für H
 L=H-10
 (Dicke Eckwinkel × unteres und oberes Teil)

Eckverbinder
Für Serie 6 (Schlitzbreite 8mm), Aluminiumverlängerungen

QEigenschaften: Optionen für Verbergen von Verbindern in der Nut nicht erforderlich.

QEigenschaften: Eckverbinder für Nachmontage.

QMerkmale: Eckverbinder zur Verbindung von Profilen 30, 20 quadratisch.

QEckverbinder für Nachmontage

Q��Eckverbinder für verschie-
dene Profilbreiten

QEckverbinder

Ausführung Bauteile MWerkstoff SOberflächenbehandlung

HABLBS6
Eckverbinder für Nachmontage EN 1.4308 äquiv.

-Ecknutensteine für Nachmontage EN 1.4301 äquiv. Sintermetalllegierung

Stellschraube EN 1.4301 äquiv.

AusführungMWerkstoffSOberflächenbehandlung

HBLBS6-5 EN 1.1191 äquiv. Galvanisch verzinkt

Teilenummer

HBLBS6

4 8

19.5

29.5

19.5

29.5
15

2-M6

4

Eckverbinder

HBLBS6
SHBLBS6
(Edel-stahl)

Eckverbinder, Blech

HBLPBS6

2-M6

7.5
29.5

8
19

.5
29

.5

19.5

3.2
15

7.5

Eckverbinder - Lange Ausführung

HBLBSL6
SHBLBSL6
(Edel-stahl)

19.5
13

8

13

19.5

4

15

4

4-M6

42

42

Teilenummer Gewicht 
(g)

Mitgelieferte Schraube Zulässige Last
(N)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung schraube Stückz. 1~99 Stk. 100~120
HABLBS6 28 Mutter, Stellschraube M6x5 2 500

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung
HBLBS6 EN 1.1191 

äquiv. Galvanisch verzinkt
HBLBSL6
SHBLBS6 EN 1.4308 

äquiv. -
SHBLBSL6
HBLPBS6 EN 1.0330 äquiv. Galvanisch verzinkt

Teilenummer Gewicht 
(g)

Mitgelieferte Schraube Zulässige Last
(N)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung schraube Stückz. 1~99 Stk. 100~120

HBLBS6
30

Stellschraube M6x8

2 686SHBLBS6
(Edel-stahl)
HBLBSL6

38 4 957SHBLBSL6
(Edel-stahl)
HBLPBS6 16 2 500

HBLBS6

QVerwendung von Blindverbindern

R1

R1

17 35

17 35

8

38.8

8.8
7.8

17

11.5

5

3.
4

M6HABLBS6

HBLBS6-5
(Für 30 quadratisch - 20 quadratische Verbin-

dung)
M4

6

3

8
28
18

M6 24
16

Teilenummer Gewicht 
(g) Profilserie

Mitgelieferte Schraube Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung schraube Stückz. 1~99 Stk. 100~120

HBLBS6-5 20 HFS6 und HFS5
Stellschraube M4×5 1
Stellschraube M6x8 1

QVerwendung von Eckverbindern für Nachmontage

Seitenansicht

1Den Verbinder für die 
Nachmontage in die Nut 
des Profils einsetzen.

2Die beiden Nutensteine für 
Nachmontage schräg in beide 
Enden des Eckverbinders für 
Nachmontage einsetzen.

3Eckverbinder für Nachmontage und 
Eckverbindermuttern für Nachmontage 
mit Stellschrauben befestigen.
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E  Nur für Profil 3030.
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E  Nur für Profil 3030.

2-Wege-Ausführung 3-Wege-Ausführung

HBLCD6-S (Kappe: Grau)HBLCS6-B

2Für Eckwinkel R
    Endkappe

1

2

28

28

3-Ø9

(Zubehör: Sicherheitssechskantschrauben 3 Stk.)

HBLCR6-B (Kappe: Schwarz)
HBLCR6-S (Kappe: Grau)

2Für Eckwinkel
    Endkappe

(Vorderseite) (Rückseite)1

3-Ø8.2

2-Ø15

28.5

28.5

30

30 30

3

27

3-Wege-Ausführung2-Wege-Ausführung

1

2� Für Eckverbinder
    Endkappe

E   Da HBLCR6-# ist aus Zingguss ist, unter 100 °C verwenden.

(Zubehör: Sicherheitssechskantschrauben 3 Stk.)
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(Innensechskantschraube, 2 St. im Lieferumfang)
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