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Metallblechplatten
Für Aluminiumprofile der Serie 8 (Nutbreite 10mm)

QEigenschaften: Kann als Verstärkung für Aluminiumprofile verwendet werden.

Ausführung M Werkstoff S Oberflächenbehandlung

HPTCUL
EN 1.0320 Äquiv. 
(warmgewickelt)

Galvanisch 
verzinktHPTUL

HPTWUL
SHPTCUL EN 1.4301 Äquiv. -

Ausführung M Werkstoff S Oberflächenbehandlung

HPTSS
EN 1.0320 Äquiv. 
(warmgewickelt)

Galvanisch 
verzinktHPTSSL

HPTSD
SHPTSS

EN 1.4301 Äquiv. -SHPTSSL
SHPTSD

Ausführung M Werkstoff S Oberflächenbehandlung

HPTTS
EN 1.0320 Äquiv. 
(warmgewickelt)

Galvanisch 
verzinktHPTTD

HPTPS
SHPTTS EN 1.4301 Äquiv. -

Ausführung M Werkstoff S Oberflächenbehandlung

HPTBS
EN 1.0320 Äquiv. 
(warmgewickelt)

Galvanisch 
verzinkt

HPTBD
HPTBDW
HPTGS
SHPTBS

EN 1.4301 Äquiv. -
SHPTBD

Ausführung M Werkstoff S Oberflächenbehandlung

HPTLN
EN 1.0320 Äquiv. 
(warmgewickelt)

Galvanisch 
verzinktHPTLS

HPTLD
SHPTLN

EN 1.4301 Äquiv. -
SHPTLS

Option Opt.-Nr. Spez. Teilenummer

Passen-
der Satz 
Schrauben 
und Mut-
tern

SET

Passende Schrauben und Nutensteine 
zur Montage jeder Platte auf den 
Profilen werden als Satz geliefert.

Werk-

stoff
Satz

EN 
1.0320 
Äquiv. 

(warm-
gewi-
ckelt)

Schraube: CBM
Mutter: HNTT

EN 
1.4301 
Äquiv.

Schraube: SCB
Mutter: HNTTSN

HPTSS8
SHPTSS8
HPTSSL8
SHPTSSL8
HPTSD8
SHPTSD8
HPTLN8
SHPTLN8
HPTLS8
SHPTLS8
HPTLD8
HPTCUL8
SHPTCUL8
HPTUL8
HPTWUL8

Teilenummer - (SET)

HPTSS8 - SET

ENicht RoHS-konform, wenn -SET gewählt wird.

Teilenummer - (SET)

HPTBS8 - SET

ENicht RoHS-konform, wenn -SET gewählt wird.

Option Opt.-Nr. Spez. Teilenummer

Passen-
der Satz 
Schrauben 
und Mut-
tern

SET

Passende Schrauben und Nutensteine 
zur Montage jeder Platte auf den 
Profilen werden als Satz geliefert.

Werk-

stoff
Satz

EN 
1.0320 
Äquiv. 

(warm-
gewi-
ckelt)

Schraube: CBM
Mutter: HNTT

EN 
1.4301 
Äquiv.

Schraube: SCB
Mutter: HNTTSN
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Teilenummer

HPTBS8

HPTGS8

Teilenummer Gewicht 
(g) T

Passende Schraube und Mutter Stückpreis Mengen-Rabatt
schraube Stückz. Mutter Stückz. 1~99 Stk. 100~120

HPTCUL8
360

3.2

M8-15
4

M8
4

SHPTCUL8 3
HPTUL8 1760

3.2
7 7

HPTWUL8 1758 12 12

Teilenummer Masse 
(g) T

Passende Schraube und Mutter Stückpreis Mengen-Rabatt
schraube Stückz. Mutter Stückz. 1~99 Stk. 100~120

HPTLN8
50

3.2

M8-15

3

M8

3
SHPTLN8 3
HPTLS8

89
3.2

4 4
SHPTLS8 3
HPTLD8 445 3.2 8 8

Teilenummer Masse 
(g) T

Passende Schraube und Mutter Stückpreis Mengen-Rabatt
schraube Stückz. Mutter Stückz. 1~99 Stk. 100~120

HPTSS8
61

3.2

M8-15

2

M8

2
SHPTSS8 3
HPTSSL8
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4 4
SHPTSSL8 3
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Teilenummer Masse 
(g) T

Passende Schraube und Mutter Stückpreis Mengen-Rabatt
schraube Stückz. Mutter Stückz. 1~99 Stk. 100~120

HPTTS8
103

3.2

M8-15
4

M8
4

SHPTTS8 3
HPTTD8 514

3.2
8 8

HPTPS8 135 6 6
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Teilenummer Masse 
(g) T

Passende Schraube und Mutter Stückpreis Mengen-Rabatt
schraube Stückz. Mutter Stückz. 1~99 Stk. 100~120

HPTBS8
83

4.5

M8-15

2

M8

2
SHPTBS8 4
HPTBD8

179
4.5

4 4
SHPTBD8 4
HPTBDW8 461 6 8 8
HPTGS8 560 4.5 4 4

Serie 8
10 40, 80

Teilenummer

HPTSS8


