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Profilendkappen
Für Aluminiumprofile der Serie 8 (Nutbreite 10mm)

QDreiseitige Kappen für Ecken

MWerkstoff: Polyamid

MWerkstoff: Polyamid (schwarz, hellgrau, gelb)

QFür Schraubenmontage

QPlatten für torsionssteife Ausführung
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EStiftform und -anzahl der Profilkappen kann sich än-
dern, um ein Herausfallen der Kappen zu verhindern.
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QEigenschaften:� Standardkappen zum Schutz von Profilendflächen. Optionen für Aluminiumprofile nicht erforderlich. QEigenschaften: Profilendkappen für den dreiseitigen Schutz von Ecken.

QEigenschaften: Profilendkappen nur für GFS8-4040 und GFS8-4080. Anpassungen erforderlich.

QEigenschaften: Profilendkappen, Ausführung Schraubmontage. Keine Optionen erforderlich, hervorragende Sicherheit.

Ausführung MWerkstoff
HFC Polyamid

HFCL Polyethylen mit geringer Dichte

MWerkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

E����HFCL ist nicht für Profile mit Schlüsselbohrung an fester Position 
(S.761), D-Bohrungen (S.764) oder L-Bohrungen (S.767) verfügbar.

E����Stiftform und -anzahl der Profilendkappen kann sich 
ändern, um ein Herausfallen der Kappen zu verhindern.

E��Für einige Artikel müssen keine Farben angegeben 
werden. In diesem Fall ist die Farbe Schwarz.
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EHFC und HFCL können für alle Aluminiumprofile außer die GFS/GNFS-Serie verwendet werden.
EFür Aluminiumprofile außer Serie GFS können dieselben Profilendkappen wie für Serie HFS verwendet werden. Kappen für Serie GFS, w S.678

HFC8-4080

40

4-R280

8
3

40

A A

40

1111 3

4-R3

A-AQuerschnitt

HFCL8-4040

40

A A

40

3 12 19
4-R3

A-ACross Section

HFCL8-4080
40

A A

80
19

3

4-R3

A-A Querschnitt

* Für Aluminiumprofile der Serie EFS können dieselben Profilendkappen wie für Serie HFS verwendet werden.

Teilenummer Far-
be Zubehör Passendes 

Profil*
Stückpreis Mengen-Rabatt

1~14 Stk. 15~19 20~200

HFCK8-4040 B
(schwarz) HFBMB5-15 8-4040

* Für Aluminiumprofile der Serie EFS können dieselben Profilendkappen wie für Serie HFS verwendet werden.
EBei der Ausführung mit Schraubbefestigung ist die Senkkopfschraube enthalten. (Schwarz: HFBMB5-15, Hellgrau, 
Gelb: SHFBS5-15)

Teilenummer
Farbe

Stückpreis Mengen-Rabatt Passendes 
Profil*Ausführung Nr. 1 ~ 14 Stk. 15~19 20~500

HFCB8
4040 B (Schwarz)

S (Hellgrau)
Y (Gelb)

E��Die gelbe Ausführung ist 
nur für 4040 verfügbar.

8-4040

4080 8-4080

Teilenummer
Passende Schraube Verfügbares 

Profil
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10~50

HFCD8
4040 SHFBS12-20

(nicht inbegriffen)
GFS8-4040

4080 GFS8-4080

Teilenummer

HFCK8-4040-B

Teilenummer

HFCB8-4040-S

Teilenummer

HFCD8-4040

EGewindebohrung am Profil ist nicht erforderlich.

<Nach der Montage>

HFCB8-4040-B

<Vor der Montage>

HFCK8-4040-B<Vor der Montage>

<Nach der Monta-
ge>

EGewindebohrung am Profil ist nicht erforderlich.
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2 E��Zum Montieren von Profilendkappen ist eine Spezi-
aloption am Profilquerschnitt erforderlich. (S.768)

ENicht verfügbar für EFSH8-4040.

Teilenummer
Farbe

Stückpreis Mengen-Rabatt Verfügbares 
ProfilAusführung Nr. 1 ~ 14 Stk. 15~19 20~200

HFC8

4040

B
(schwarz)

S
(Hell-grau)

8-4040E
4080 8-4080
40120 8-40120
8080 8-8080

808040 8-808040

HFCL8
4040 8-4040
4080 8-4080

HFC30A8 30A8-40
HFC45A8 45A8-40
HFC60A8 60A8-40
HFCR8-4040 8-4040

Teilenummer - Farbe

HFC30A8 - B

Wenn Sie Aluminiumprofile HFS8-
80160 verwenden, bitte 2  Stk. 
HFC8-8080 verwenden.


