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Nivellierbefestigungen
Kunststoffausführung

QKunststoffausführung

ESchwenkbar in allen Richtungen (360°).

Die Verwendung der Ausführung mit Kautschuk-Gerätefuß mit vollem
Bodenkontakt verringert die Rutschgefahr.

Vergrößerung der Unterseite der Stellfüße und des Kautschuk-Gerätefußes.

Ausführung
Teller Gewinde, Mutter Kautschuk

M Werkstoff M Werkstoff S OberflächenbehandlungM Werkstoff H Härte

AJPD

Verstärktes 
Polyacetal

EN 1.0038 
Äquiv.

Chromatiert (III-
wertig)

- -

AJPDR Nitrilkautschuk Shore A70

AJPDS EN 1.4301 
Äquiv. -

- -

AJPDSR Nitrilkautschuk Shore A70
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AJPD
AJPDR (Mit Gummi)

Rostfreier Stahl
AJPDS
AJPDSR (Mit Gummi)
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Last (kN)
Gewicht 

(g)
Stückpreis

Ausführung M-A AJPD AJPDR AJPDS AJPDSR

Stahl
AJPD
AJPDR (Mit Kautschuk)

Rostfreier Stahl
AJPDS
AJPDSR (Mit Kautschuk)

10-70 C 95

40

6 8 19 17

3.0

76
10-100 C 125 79
12-70 C 98

7.5 10
20

19
108

12-100 C 128 110
16-100 C 130 10 13 24 130
10-70 D 96

50

6 8 20 17
182

10-100 D 126 185
12-60 D 89.5

7.5 10
21.5

19
200

12-70 D 99.5 210
12-100 D 129.5 220
16-80 D 111.5

10 13 24
265

16-130 D 161.5 280
12-70 E 104

60

7.5 10

26

19
260

12-100 E 134 265
16-70 E 106

10 13 24
290

16-100 E 136 295
16-150 E 186 300
20-100 E 139

12.5 16 27 30 6.0
320

20-150 E 189 342
20-180 E 219 356

Teilenummer

AJPD12-100C


