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QFeststehende Hebel
Ausführung

Handgriff Gewinde
MWerkstoff MWerkstoff SOberfl ächenbehandlung

C-GRW Phenol Unlegierter Stahl für mechanische Struktur Chromatiert (III-wertig)

Teilenummer
H D d W L Masse

(g) Stückpreis
Ausführung M (Regelge-

winde)

C-GRW

8 63 19 14.5 3 16 40

10 80 26 20 4 18 96

12 100 28 22 5 22 135

Q  Drehgriff mit Innen-
sechskant

Teilenummer - L

C-LRGN8 - 83

D

W M

HL

d

Teilenummer
L Stück-

preisAusführung M

C-LRGN

8
83
101
121

10
125
150

12
132
156

qMontageanleitung

C-GRW

Sechskantschlüssel

Teilenummer - H

C-GRW8 - 63

Feststehende Hebel/Drehgriffe Drehgriffe mit Innensechskant

Teilenummer
L Grifffarbe L1 d D H W

Gewicht 
(Referenz)

(g)Ausführung M

C-LRGN

8 83 101 121

Schwarz

12 10 22 42 8 75

10 125 150 14 12 25 50 10 135

12 132 156 16 16 32 60 13 245

Ähnliche Artikelseite:  DS.1151Ähnliche Artikelseite:  DS.1148, 1150

Ausführung
Hebel Handgriff

MWerkstoff SOberfl ächenbehandlung MWerkstoff

C-LRGN Unlegierter Stahl für mechanische Struktur Verchromt ABS

L
1

D

H

Rändelung

d

LW

M

Ausführung
Handgriff Schraube

MWerkstoff SOberfl ächenbehandlung MWerkstoff SOberfl ächenbehandlung

C-GRMS Unlegierter Stahl für mechanische Struktur Verchromt Unlegierter Stahl für mechanische Struktur Verchromt

C-GRMSS Unlegierter Stahl für mechanische Struktur Verchromt Unlegierter Stahl für mechanische Struktur Brüniert

QDrehgriffe

Teilenummer
D d H L W A Gewicht (Referenz)

(g) Stückpreis
Ausführung M

C-GRMS
8 18 13 63 14 10 8 120

10 22 15 80 16 13 10 210

12 25 18 100 18 16 12 355

C-GRMSS
6 16 6 50 12 5 12 65

8 18 8 63 14 6 12 115

10 22 10 80 16 8 12 195

Teilenummer

C-GRMS8

L

d D Dd

A H HL AW
W

MM

C-GRMS
(Linkes Bild)

C-GRMSS
(Rechtes Bild)


