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Edelstahlscharniere, abnehmbar

QEdelstahlscharniere, abnehmbar

MWerkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

2.�Bei Einbau der Platte 
in den Rahmen das 
untere Scharnier 
zuerst einführen, da 
die Welle des anderen 
Scharniers kürzer ist 
(das obere Scharnier in 
der Zeichnung oben).

3.�Die Platte lässt sich 
leicht ein- und ausbauen, 
da die Position durch das 
untere Scharnier bereits 
vorgegeben ist. Sie muss 
einfach in das obere 
Scharnier eingeführt 
werden.

1.�Die Platte vom 
Rahmen entfernen.

SHHPSLC
(Mit kurzer Welle)

SHHPSL

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Teilenummer Bohrun-
gen auf 

einer Seite

*zulässige Last Ge-
wicht 

(g)
L W

SHHPSL 
SHHPSR

SHHPSLC 
SHHPSRC K P J S

N
T (E) (R) CR D

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. kg N
Durch-

gangsboh-
rung

mit 
Senkung 1 ~ 8 Stk. 9~100A

SHHPSL
SHHPSLC
(Linksscharnier)

SHHPSR
SHHPSRC
(Rechtsscharnier)

5 2 9 88 34 41 36 19 14 8 25 7.5 21
5.5

8.6
(Für M4 

Schraube)
2 4.6 4.6 4 53 11 108 55 66 31 26

6 2 12 117 49 48 48 22 17 9 30 8 323 15 147 80 78 37 32

8 2 25 245 111 59 62 29 24 11 37 10 42
6.5

10.6
(für Schraube 

M5)
3 6.1 6.1 5 63 38 372 185 96 47 42

845 2 30 294 162 70 80 34 29 13.5 43 16.5 473 40 392 266 113 56 51

MWerkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

QEdelstahlscharniere, abnehmbar

Teilenummer *zulässige Last 
(N)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung 1 ~ 19 Stk. 20~99 100~200
HNS2L 48 21HNS2R
HNS3L 68 44HNS3R
HNS4L 147 65HNS4R

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

EDie Ausführung mit rechter Tür hat eine Tür rechts.

E �Die Zeichnungen zeigen 
Scharniere für rechte Türen.

HNS2L (Ausführung für linke Tür)

HNS2R (Ausführung für rechte Tür)
HNS3L (Ausführung für linke Tür)

HNS3R (Ausführung für rechte Tür)

38
24

67
.5

7.
5

30

2

30
75

6-Ø3.2
Ø6.4 mit Senkung

Ø8.5
Ø4

HNS4L (Ausführung für linke Tür)

HNS4R (Ausführung für rechte Tür)

Teilenummer

HNS2L

Teilenummer - Bohrungen auf einer 
Seite

SHHPSL5 - 3

Aluminium Steckscharniere / Steckscharniere für schwere Lasten

QAluminiumscharniere, abnehmbar

MWerkstoff: EN AW-6063-T5 Äquiv.
Hülse: Polyacetal

SOberflächenbehandlung: Eloxiert

Teilenummer *zulässige Last Gewicht 
(g)

L W K P J S
N

E R
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. kg N Durchgangsbohrung mit Senkung 1 ~ 8 Stk. 9~50

HHPNL(Linksscharnier)

HHPNR(Rechtsscharnier)

5
10 98

22
47

36 11 25 7.5 21 5.5 11 5 5
6 33 48 8.5 30 8 32

6.5 13 5.5 5.5
8 48 63 62 13 37 10 42

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

QAluminiumscharniere, abnehmbar

Ausführung Gelenklagergrundplatte Buchse
Scharniere, zerlegbar Steckscharniere für unterschiedlich große Profile MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff

Rechts-/
Links-

charnier

HHPNLK HHPNDLK EN AC-
46100 
Äquiv.

Sandgestrahlt
PolyacetalHHPNLK-B - Einbrennlackierung (Schwarz)

HHPNLK-S - Einbrennlackierung (silber-metallic)

Rechts-
scharnier

HHPNRK HHPNDRK EN AC-
46100 
Äquiv.

Sandgestrahlt
PolyacetalHHPNRK-B - Einbrennlackierung (Schwarz)

HHPNRK-S - Einbrennlackierung (silber-metallic)

Teilenummer

HHPNR5
HHPNLK-B6

HHPNDRK8-5
HNZL100

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Teilenummer *zulässige Last Gewicht 
(g) W J1 F1 d D h J2 F2

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. Kg N 1 ~ 19 Stk. 20~50

Steckscharniere 
für unterschiedlich 
große Profile
HHPNDLK

HHPNDRK

6-5 10 98 95 48 12 15.5
5.5 9.5 4.1

7.5 13
8-5

15 147

103 57 16 20.5 7.5 13
845-5 108 62 18.5 23 7.5 13

8-6 111 64 16 20.5
6.5 11 4.4

12 15.5
845-6 116 69 18.5 23 12 15.5

Teilenummer *zulässige Last Masse
(g) W J S d D h

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. Kg N 1 ~ 19 Stk. 20~50

Scharniere, zerleg-
bar
HHPNLK
HHPNLK-B
HHPNLK-S

HHPNRK
HHPNRK-B
HHPNRK-S

5-25
10 98

86 41 7.5 26 5.5 9.5 4.1
6 103 55 12 31

6.5 11 4.48
15 147

120 73 16 41
8-45 130 83 18.5 46

QSchwerlastscharnier, aushängbar

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Teilenummer
Form Nr. W W1 L1 T R t D d * zulässige Last  

(N)
Gewicht

(g)
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung L 1 ~ 19 Stk. 20~50

HNZL

HNZR

50
A

50 35 20
14 13.5 5

8.6 4.6 350 120
65 65 40 35 9.6 5.6 450 185
75 75 50 40

16 15.5 6 10.6 6.6
650 270

100 B 100 60 30 650 450

MWerkstoff SOberflächenbehandlung
Gelenklagergrund-
platte EN 1.4401 

Äquiv.
Poliert

Welle -

Buchse Polyacetal -

4-d
D Senkbohrung

4-d
D Senkbohrung

Ø6

R

L1 L

W

W

T

W1

t

2

Ø8

R

L1
L1

L

W

W

T

W1

t

2

A
Form Nr.

B
Form Nr.

HNZL	 (Linksscharnier)

HNZR	(Rechtsscharnier)
(Die Zeichnung zeigt ein Linksscharnier.)

(Die Zeichnung zeigt ein Linksscharnier.)

2-
R

3.
5

L P

E

J

K

4-N
2-R

W
S

HHPNL
(Linksscharnier)

HHPNR
(Rechtsscharnier)

Die Scharniermuttern auf S.1199 werden empfohlen, 
wenn Platten verbunden werden, usw.

R7.5

4-d
D Senkbohrung

Ø8

W
SJ

43 80
18

.5
-1

.5
h

(Linksscharnier)

8.
1

2-Ø6.5
Ø11 Senkbohrung

2-d
2-D

R7.5 Ø8

8.
1

W
J1 F1 F2 J2 -1

.5
8043

18
.5

h

(Linksscharnier)

Scharniere, zerlegbar Steckscharniere 
für unterschiedlich 
große Profile

Die Scharniermuttern auf S.1199 werden emp-
fohlen, wenn Platten verbunden werden, usw.

SHHPSL	(Linksscharnier)

SHHPSR	(Rechtsscharnier)

SHHPSLC	 (Linksscharnier) (Mit kurzer Welle)

SHHPSRC	(Rechtsscharnier) (Mit kurzer Welle)

W

T (E
)

D D(R) (R)

T (E
)

L

A A

SJ

P
K

4-CR

4-N

L
P

P
K

W
SJ

4-CR

6-N
W

T (E
)

D D(R) (R)

T (E
)

L

A A

SJ

P
K

4-CR

4-N

L
P

P
K

W
SJ

4-CR

6-N

(Die Zeichnung zeigt ein Linksscharnier) (Die Zeichnung zeigt ein Linksscharnier) (Die Zeichnung zeigt ein Linksscharnier) (Die Zeichnung zeigt ein Linksscharnier)

Bohrungen auf einer Seite

3
Bohrungen auf einer Seite

3
Bohrungen auf einer Seite

2
Bohrungen auf einer Seite

2

40

(Ø7)
Ø3.5

1.
5

20 39

30
16 4-Ø3.4

(Ø7.5)

6-Ø3.4

64 63

1.
5

24

Ø4

8
24

24
36


