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Kompakte Kugelventile
gerade

 E Ventile nur vollständig geöffnet oder geschlossen verwenden.

Teile-nummer - Farbe
BBPC62
BBPF11F - B

 E Das Foto zeigt "geöffnetes" Ventil. Schließen durch 90° Drehung im Uhrzeigersinn. 

Absperrventile / Rückschlagventile / Siebe / Hydraulikventile

 Q Absperrventile

Teile-nummer

GBUCL10A

QGerade - PT Innengewinde / PF Außengewinde BBPW
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Ausführung  M Werkstoff Max. Betriebsdruck

GBUCL Hauptkorpus: EN 1.4308 Äquivalent , Dichtung: 8A ~ 15A PTFE
20A ~ 25A Expandiertes Graphit + PTFE-Geflecht

Wasser, Öl, Luft: 
1.0MPa

H 1

d1

H

L S
Rc (PT)

Ausführung  M Werkstoff Max. Betriebsdruck

STRY Grundkorpus: EN 1.4308 Äquivalent
Dichtung: PTFE (mit Füllstoff)

Wasser, Öl, Luft: 
0.6MPa

BC

EH

Befestigungsschraube

(Nr.8-36UNF)

Sicherungsschraube

F D

G

Rc (PT)

Kontrollierter Durchfluss

Ausführung  M Werkstoff Passende Flüssigkeit Betriebstemperatur Max. Betriebsdruck

BKFS Grundkor-
pus: Stahl

Herkömmliches 
Mineral-
betriebsöl

-10~60°C 34.5MPa

 E Berstdruck=0.04MPa

C B

Rc (PT)G

Flussrichtung

Ausführung  M Werkstoff Passende Flüssigkeit Betriebstemperatur Max. Betriebsdruck

BCKB Grundkorpus: 
Stahl

Herkömmliches 
Mineral-
betriebsöl

-10~60°C 34.5MPa

 Q Rückschlagventile QPT, PF Stecker

QPT Außengewinde / PF Innengewinde

QPT / PF Innengewinde

QPT Außengewinde / Schlauchanschluss

QPT Außengewinde / Rohranschluss

 Q Siebe

 Q Hydraulikventile

 Q   Gerade Flussre-
gelventile

 Q Rückschlagventile

H

L SRc (PT)

Ausführung  M Werkstoff Max. Betriebsdruck

THKB Grundkorpus: EN 1.4308 Äquivalent
Dichtung: Asbestfreies Blech

Wasser, Öl, Luft: 
0.6MPa

Teile und Werkstoffe

 Q Merkmale:
 • Reibungsloses und zu-

verlässiges Öffnen und 
Schließen.

• Leichtes Öffnen/Schlie-
ßen durch Betätigen 
des  D rehg r i f f s  um 
90° dank des leichten 
Drehmoments. (Auf der 
Zeichnung ist die offe-
ne Position dargestellt.)
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Teile-Nr. Artikel-bez. Werkstoff Stückz.

1 Grundkörper Messing (verchromt) 1

2 Stutzen Messing (verchromt) 1

3 Kugel Messing (verchromt) 1

4 Schlüssel Messing 1

5 Sitz Fluorkunststoff 2

6 Ring Messing 1

7 O-Ring Kunstkautschuk 2

8 Griff Kunststoff 1

9 schraube Stahl 1

0 kappen Kunststoff 1

Q Federring Stahl 1

Spezifikationen
Passende Flüssigkeit Wasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich -10~80˚C (kein Frost)
Normaler Betriebsdruck 0.98MPa

Teile-nummer Rc 
(PT) S L (H) W

GBUCL
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~10

GBUCL

8A 1/4 18 44 68 55
10A 3/8 22 48 68 55
15A 1/2 26 52 68 55
20A 3/4 34 60 93 60
25A 1 41 72 100 70

 Q Merkmale:
• S-förmiges Durchflussventil mit innen liegendem Schott, Mitte des Ein- und 
Auslasses gerade ausrichten.

 Q Merkmale:
•  Dank flexibler Auslegung kann ein Scheibenende wie ein Scharnier aufgehängt 
werden. Geeignet für horizontale und vertikale Verlegung.

• Weniger Druckverlust durch reibungsarmen Flüssigkeitsdurchfluss.

Teile-nummer Rc (PT) S L H
THKB

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~10

THKB
15A 1/2 29 65 45
20A 3/4 35 80 55
25A 1 44 90 61

 Q Merkmale:
• Filtert und entfernt Fremdstoffe und Staub aus den Flüssigkeiten.
• Maschenweite beträgt 40.

Teile-nummer Rc 
(PT) S L H H1 d1

STRY
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~10

STRY

8A 1/4 21 65 50 67 15
10A 3/8 23 70 50 68 15
15A 1/2 29 85 60 80 18
20A 3/4 35 100 65 90 23
25A 1 43 115 77 107 30

Teile-num-
mer Rc 

(PT)

Max. 
Durch-
fluss

B C G
Ge-

wicht 
(g)

BCKB
Stückpreis Mengenrabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~10

BCKB
8A 1/4 19 l /Min 67 21 10.5 170
10A 3/8 30 l /Min 70 25 12.5 260
15A 1/2 57 l /Min 87.5 32 16 510

 Q Merkmale:
• In Hydraulikkreisläufen verhindert dieses Ventil einen Rückfluss.

Teile-num-
mer Rc 

(PT)
Max. 

Durch-
fluss

B C D E F G H
Ge-

wicht 
(g)

BKFS
Stückpreis Mengenrabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~10

BKFS
8A 1/4 19 l /Min. 45.5 41 67 42 21 10.5 21 220

10A 3/8 30 l /Min. 56.5 49.5 70 44.5 25 12.5 25 365
15A 1/2 57 l /Min. 70 61 87.5 57 32 16 30 690

 Q Merkmale:
• Feineinstellung bei niedriger Durchflussrate durch 3 Anfangsumdrehungen des 
Knopfes mit Ventilnadel.

• Aufbauzeit für Durchfluss kann mithilfe der farbigen Markierungen gesenkt werden.

Teile-nummer
Grifffarbe T

R (PT)
F

G (PF) L
Stückpreis Mengenrabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20

BBPF

11F Nicht wählbar
 (Orange)

B
(schwarz)

W
(Weiß)

Y
(gelb)

BL
(blau)

1/8 1/8

43 

12F 1/8 1/4
21F 1/4 1/8
22F 1/4 1/4
23F 1/4 3/8
32F 3/8 1/4
33F 3/8 3/8
34F 3/8 1/2

55 43F 1/2 3/8
44F 1/2 1/2

Teile-nummer
Grifffarbe T

R (PT)
F

G (PF) L
Stückpreis Mengenrabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20

BBPT

11F Nicht wählbar
 (Orange)

 B W
 (Schwarz)  (Weiß)
 Y BL

 (Gelb)   (Blau)

1/8 1/8

43 
12F 1/8 1/4
21F 1/4 1/8
22F 1/4 1/4
32F 3/8 1/4
33F 3/8 3/8

53 
43F 1/2 3/8

Teile-nummer T
Rc (PT)

F
G (PF) L

Stückpreis Mengenrabatt
Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20

BBPW
11F 1/8 1/8

43
22F 1/4 1/4
33F 3/8 3/8 55

Teile-nummer
Grifffarbe T

Rc (PT)
F

G (PF) L
Stückpreis Mengenrabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20

BBFF

11F Nicht wählbar
 (Orange)

 B W
 (Schwarz)  (Weiß)
 Y BL

 (Gelb)   (Blau)

1/8 1/8

43 
12F 1/8 1/4
21F 1/4 1/8
22F 1/4 1/4
33F 3/8 3/8 53 

Teile-nummer
Grifffarbe

Passender 
Schlauchinnen-Ø 

(mm)

T
R (PT) D L

Stückpreis Mengenrabatt
Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20

BBPH
61    B nicht angegeben

   (Orange)  (Schwarz)
     W      Y        BL
   (Weiß)   (Gelb)   (Blau)

6 1/8 7 56 
93 9 3/8 10.5 60 
124 12 1/2 14 69.5 

enur Luft

Teile-nummer
Grifffarbe D T

R(PT) L
Stückpreis Mengenrabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20

BBPC

61 Nicht wählbar
 (Orange)

 B W
 (Schwarz)  

(Weiß)
 Y BL
 (Gelb)   (Blau)

6
1/8

49 
62 1/4
81 

8
1/8

82 1/4
83 3/8
102 

10
1/4

53 
103 3/8


