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Kompakte Kugelventile
Gerade / Kniestück

Kompakte Kugelventile
rotativ / rostfreier Stahl 

 Q Rotation gerade
  PT Außengewinde / PF Innengewinde

 Q Rotation gerade
  PT Außengewinde / Schlauchverbindung

 Q Rotation Kniestück
  PT Außengewinde / PF Innengewinde

 E Bei drehbarer Ausführung drehen sich Ventilkörper und Montageteil separat.   E Das Foto zeigt "geöffnetes" Ventil. Schließen durch 90° Drehung im Uhrzeigersinn. 
 Q Gerade

PT Außengewinde / Schlauchanschluss

 Q Gerade
PT Außengewinde / Peacock

 Q Gerade
PF / PF Innengewinde metrisches Ventil

 Q Gerade
PT / PT Innengewinde

 Q Gerade
PT / PT Außengewinde

 Q Gerade
PT Außengewinde / PT Innen-
gewinde

 Q Kniestück
PT Außengewinde / PF Innenge-
winde

 Q Kniestück
PT Außengewinde / Schlauchverbindung

Teile-nummer - Farbe

BBPTL11F - B

Teile-nummer

BBPJ628

 E Für Kugelventile aus rostfreiem Stahl, Bild zeigt "geöffnetes" Ventil. Schließen durch 90° Drehung im Uhrzeigersinn.

 Q Edelstahl
  PT / PT Außengewinde

 M  Werkstoff: EN 1.4308 Äquivalent.

 Q Edelstahl
  PT Außengewinde / PT Innengewinde

 M   Werkstoff: EN 1.4308 Äquivalent.

 Q Edelstahl
  PT / PT Innengewinde

 M  Werkstoff: EN 1.4308 Äquivalent.

 Q Edelstahl
  PT Außengewinde / Schlauchanschluss

 M  Werkstoff: EN 1.4308 Äquivalent.
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 E Das Foto zeigt "geöffnetes" Ventil. Schließen durch 90° Drehung im Uhrzeigersinn. 

Teile-nummer - Farbe

BBPTR11F - B

Spezifikationen
Passende Flüssigkeit Wasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich -10~80˚C (kein Frost)
Normaler Betriebsdruck 0.98MPa

Spezifikationen
Passende Flüssigkeit Wasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich -10~120˚C (kein Frost)
Normaler Betriebsdruck 0.98MPa

8769041W7Q

253

Teile und Werkstoffe Teile-Nr. Artikel-bez. Werkstoff Stückz.

1 Grundkörper Messing (verchromt) 1
2 Stutzen Messing (verchromt) 1
3 Kugel Messing (verchromt) 1
4 Schlüssel Messing 1
5 Sitz Fluorkunststoff 2
6 Ring Messing 1
7 O-Ring Kunstkautschuk 2
8 Griff Kunststoff 1
9 schraube Stahl 1
0 kappen Kunststoff 1
Q Ausführung RV-Adapter Messing (verchromt) 1
W Sicherungsring rostfreier Stahl 1

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
R (PT) L Schlüssel-

flächen H
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20 Stk.

BBRPTM
11 1/8 50

1722 1/4 50
33 3/8 50

 E� �Für Anschluss an sechseckiger Seite das Ventil am Sechseckteil nicht am Körper festhalten.

Teile und Werkstoffe für Ausführungen aus rostfreiem Stahl

Q958

0
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1 3
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Teile-Nr. Artikel-bez. Werkstoff Stückz.

1 Grundkörper EN 1.4308 Äquivalent 1
2 Endkappe EN 1.4301 Äquivalent 1
3 Kugel EN 1.4401 Äquivalent 1
4 Sitz PTFE (Glasfaser 15%) 2
5 Schlüssel EN 1.4301 Äquivalent 1
6 O-Ring FPM (Viton E-60, F-715-70) 1
7 O-Ring FPM (Viton E-60, F-715-70) 2
8 Griffführung EN ZC0400 Äquivalent 1
9 Hebelgriff ADC-12 1
0 Sicherungsring EN 1.4301 Äquivalent 1
Q Typenschilder Polycarbonat 1

Teile und Werkstoffe für Ausführungen Kniestück
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8 69047
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Teile-Nr. Artikel-bez. Werkstoff Stückz.

1 Grundkörper Messing (verchromt) 1
2 Stutzen Messing (verchromt) 1
3 Kugel Messing (verchromt) 1
4 Schlüssel Messing 1
5 Sitz Fluorkunststoff 2
6 Ring Messing 1
7 O-Ring Kunstkautschuk 2
8 Griff Kunststoff 1
9 schraube Stahl 1
0 kappen Kunststoff 1

Spezifikationen
Passende Flüssigkeit Wasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich -10~80˚C (kein Frost)
Normaler Betriebsdruck 0.98MPa

Teile-nummer Passender 
Schlauchinnen-Ø (mm)

T
R (PT) D L Schlüsselflächen  

H
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5 ~ 10 Stk.

BBPJ
628

6
1/4 8

75 16
629 1/4 9
93 9 3/8 10.5 76 19

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer T
R (PT) L

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5 ~ 10 Stk.

BBPP
11F 1/8

4322F 1/4
33F 3/8

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer F1
G (PF)

F2
G (PF) L

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5 ~ 10 Stk.

BBPK 22F 1/4 1/4
50

33F 3/8 3/8

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
Rc (PT) L Schlüssel-

flächen H
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20 Stk.

BBRPTF
11 1/8 43 17
22 1/4 43 17
33 3/8 55.5 22

 E� �Für Anschluss an sechseckiger Seite das Ventil am Sechseckteil nicht am Körper festhalten.
 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
R (PT) Rc (PT) L Schlüssel-

flächen H
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20 Stk.

BBRPT
11 1/8 1/8 43 17
22 1/4 1/4 43 17
33 3/8 3/8 55.5 22

 E� �Für Anschluss an sechseckiger Seite das Ventil am Sechseckteil nicht am Körper festhalten.
 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
Grifffarbe T

R (PT)
F

G (PF) L
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20

BBPTL
11F

Nicht wählbar
 (Orange) 

	 B	 W
	(Schwarz)	(Weiß)
	 Y	 BL
	 (Gelb)	 (Blau)

1/8 1/8 37 

22F 1/4 1/4 36

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
Grifffarbe D T

R (PT) L
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20 Stk.

BBPCL

61 Nicht wählbar
 (Orange)

	 B	 W
 (Schwarz)  (Weiß)
	 Y	 BL

 (Gelb)   (Blau)

6
1/8

42.3
62 1/4

81
8

1/8

82 1/4

102 10 1/4 46.9

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
Grifffarbe T

R (PT)
F

G (PF) L
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20 Stk.

BBPTR
11F

Nicht wählbar
 (Orange)

	 B	 W
 (Schwarz)  (Weiß)
	 Y	 BL

 (Gelb)   (Blau)

1/8 1/8 60

22F 1/4 1/4 59

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
Grifffarbe D T

R (PT) L
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20 Stk.

BBPCR
61

Nicht wählbar
 (Orange)

	 B	 W
 (Schwarz)  (Weiß)
	 Y	 BL

 (Gelb)   (Blau)

6 1/8

66

82 8 1/4

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
Grifffarbe T

R (PT)
F

G (PF) L
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20 Stk.

BBPTRL
11F

Nicht wählbar
 (Orange)

	 B	 W
 (Schwarz)  (Weiß)
	 Y	 BL

 (Gelb)   (Blau)

1/8 1/8 37

22F 1/4 1/4 36

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer R
(PT) L Schlüssel-

flächen B H
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20 Stk.

BBPPS
11 1/8 44

17 24
22 1/4 48
33 3/8 57.5 21 26

Teile-nummer R
(PT)

Rc 
(PT) L Schlüssel-

flächen B H
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20 Stk.

BBRCS
11 1/8 1/8 38

17 24
22 1/4 1/4 43
33 3/8 3/8 54 21 26

Teile-nummer Rc 
(PT) L Schlüssel-

flächen B H
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20 Stk.

BBCCS
11 1/8 36

17 24
22 1/4 39
33 3/8 53 21 26

Teile-nummer Passender 
Schlauchinnen-

Ø (mm)

R
(PT) D L Schlüssel-

flächen B H
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20 Stk.

BBHRS

61 
6

1/8
7

55

17 24
62 1/4 57
91 

9
1/8

10.5
55

92 1/4 57
93 3/8 64 21 26


