
-13392 -13402

 Q PT / PT Außengewinde

 Q PT Außengewinde / PT Innen-
gewinde

 Q PT / PT Innengewinde

 Q PT Außengewinde / Schlauchan-
schluss

Nadelventile

 Q Innengewinde beidseitig

 Q Außengewinde / Innengewinde

 Q Außengewinde beidseitig

Werkstoff: Messing,      Oberflächenbehandlung: Verchromt M   S 

 Q rostfreier Stahl - Außengewinde beidseitig

Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent M 

 Q rostfreier Stahl - Außengewinde / Innengewinde

Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent M 

 Q rostfreier Stahl - Innengewinde beidseitig

Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent M 

Werkstoff: Messing,      Oberflächenbehandlung: Verchromt M   S 

Werkstoff: Messing,      Oberflächenbehandlung: Verchromt M   S 

Kugelventile / Nadelventile, kompakt
mit Rändelung

•Kompakte Nadelventile

 M  Werkstoff: Messing  S  Oberflächenbehandlung: Chrombeschichtung

 M  Werkstoff: Messing  S  Oberflächenbehandlung: Chrombeschichtung

Teile-nummer

NSBCC33

Teile-nummer

BBKB11F

Teile-nummer

NBPP22
NBPPS33

•Kompakte Kugelventile   E Das Foto zeigt ein "geöffnetes" Ventil. Schließen durch 90° Drehung im Uhrzeigersinn.

 M  Werkstoff: Messing   S  Oberflächenbehandlung: Verchromt

Eigenschaften der Nadelventile
• Geeignet zur Feineinstellung der Durchflussrate von 

Wasser, Öl oder Luft.
• Körper und Nadel sind verchromt, für eine bessere 

Luftdichtigkeit, Robustheit und einfache Bedienung.
• Die Spindel wird durch eine Sicherungsmutter vor 

dem Abfallen durch Vibrationen geschützt.

Teile-nummer T
R (PT)

F
G (PF) L Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~30

BBPTS

11F 1/8 1/8

43 
12F 1/8 1/4
21F 1/4 1/8
22F 1/4 1/4
32F 3/8 1/4
33F 3/8 3/8 53 43F 1/2 3/8

 E Höhe von 33F und 43F ist 32.  E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer T
Rc (PT)

F
G (PF) L Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~30

BBFFS

11F 1/8 1/8

43 12F 1/8 1/4
21F 1/4 1/8
22F 1/4 1/4
33F 3/8 3/8 53 

 E Höhe von 33F ist 32.  E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

 Q Rändelschrauben
PT Außengewinde / Kupplungsstut-
zen

 Q Rändelschrauben
PT Außengewinde / PF Innen-
gewinde

 Q Rändelschrauben
PT / PF Innengewinde

 E Max. Dicke der Befestigungsplatte für Nadelventile aus rostfreiem Stahl=5mm.
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 M  Werkstoff: Messing
 S  Oberflächenbehandlung: Verchromt Plating

 M  Werkstoff: Messing
 S  Oberflächenbehandlung: Verchromt Plating

 M  Werkstoff: Messing
 S  Oberflächenbehandlung: Verchromt Plating

 M  Werkstoff: Messing
 S  Oberflächenbehandlung: Verchromt Plating

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer T
R (PT) L Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~10

BBKB
11F 1/8

5322F 1/4
33F 3/8

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer R 
(PT) L H H1

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20

NSBPP
11 1/8 46

44 622 1/4 46
33 3/8 50

Teile und Werkstoffe für Nadelventile 

6
5

4

3

2

1

7

Teile-Nr. Artikel-bez. Werkstoff Stückz. Bearbeitung

1 Griff EN CW614N Äquivalent 1 Verchromung

2 Überwurfmutter EN CW614N Äquivalent 1 Verchromung

3 Ring EN CW505L Äquivalent 2 -

4 O-Ring NBR 1 -

5 Spindel EN CW614N Äquivalent 1 Verchromung

6 Grundkörper EN CW617N Äquivalent 1 Verchromung

7 Sicherungsmutter EN CW614N Äquivalent 1 Verchromung

Spezifikationen
Zulässiges Medium Öl, Luft, Wasser, Chemikalien
Betriebstemperaturbereich -20~150˚C (kein Frost)

Max. Betriebsdruck 0.98MPa
Empfohlener Lochdurchmesser Ø14

Teile und Werkstoffe für Nadelventile aus rostfreiem Stahl

6
902

5

Q

4

3

1

8

7

Montageplatte

Teile-Nr. Artikel-bez. Werkstoff Stückz. Bearbeitung

1 Grundkörper EN 1.4301 Äquivalent 1 -

2 Spindel EN 1.4301 Äquivalent 1 -

3 O-Ring PTFE 2 -

4 Ring EN 1.4301 Äquivalent 3 -

5 Überwurfmutter EN 1.4305 Äquivalent 1 -

6 Griff EN CW614N Äquivalent 1 Verchromung

7 Etikett EN AW-1050 Äquivalent 1 -

8 Sicherungsmutter EN CW614N Äquivalent 1 Verchromung

9 Unterlegscheibe EN 1.4301 Äquivalent 1 -

0 Sechskantmutter EN 1.4301 Äquivalent 1 -

Q Sicherungsmutter für Platte EN CW614N Äquivalent 1 Verchromung

Spezifikationen
Zulässiges Medium Wasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich -10~80˚C (kein Frost)

Max. Betriebsdruck 0.98MPa

Spezifikationen
Passende Flüssigkeit Wasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich -10~80˚C (kein Frost)

Max. Betriebsdruck 0.98MPa

Teile-nummer R Rc L H H1
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. (PT) (PT) 1~4 Stk. 5~20

NSBPC
11 1/8 1/8 38 41

622 1/4 1/4 42
4433 3/8 3/8 45

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Rc Rc L H H1
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. (PT) (PT) 1~4 Stk. 5~20

NSBCC
11 1/8 1/8 32 41 5
22 1/4 1/4 36

44 633 3/8 3/8 40
 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Passender 
Schlauchinnen-Ø 

(mm)

R
(PT) D L H H1

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20

NSBHR 61 6 1/8 7 56
44 693 9 3/8 10.5 66

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer R
(PT) L H H1

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~30

NBPP
11 1/8 46

48 722 1/4 46
33 3/8 50

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer R
(PT)

Rc 
(PT) L H H1

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~30

NBPC
11 1/8 1/8 38 46 5
22 1/4 1/4 42

48 7
33 3/8 3/8 45

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Rc 
(PT) L H H1

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~30

NBCC
11 1/8 32 46 5
22 1/4 36

48 7
33 3/8 40

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer R (PT) L H H1
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~30

NBPPS
11 1/8 44 55.5 5.5
22 1/4 48 53 5.5
33 3/8 54 53 5.5

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer R (PT) Rc (PT) L H H1
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~30

NBPCS
11 1/8 1/8 38 55.5 5.5
22 1/4 1/4 42 53 5.5
33 3/8 3/8 47 53 5.5

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Rc (PT) L H H1
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~30

NBCCS
11 1/8 32 55.5 5.5
22 1/4 36 53 5.5
33 3/8 40 53 5.5

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.


