16.06.2021, 16:48:00 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

FAG * 51320
Axial-Rillenkugellager
Schaeffler Material-Nummer: Axial-Rillenkugellager 513, einseitig
0167154030000 wirkend, Stahlblechkafig

* Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Temperaturbereich

T min -30 °C Betriebstemperatur min.
=~ r T ez 150 °C Betriebstemperatur max.
4,834 kg Gewicht
S et I A Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d 100 mm Bohrungsdurchmesser
‘s D 170 mm AuRendurchmesser
T 55 mm Hoéhe
1 Ca 238.000 N dynamische Tragzahl, axial
k\\s Coa 580.000 N statische Tragzahl, axial
NK § Cug 23.200 N Ermidungsgrenzbelastung, axial
; ng 1.970 1/min Grenzdrehzahl
a
n g 3.650 1/min Bezugsdrehzahl
Dy ~f——-—- da
Abmessungen
I min 1,5 mm Minimaler Kantenabstand
D 4 103 mm Innendurchmesser Gehausescheibe

\\ dq 170 mm Borddurchmesser Wellenscheibe
N

AnschluBmaRe

d amin 142 mm Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
D & me 128 mm Maximaler Durchmesser der Gehauseschulter
I 2 max 1,5 mm Maximaler Freistichradius

Zusatzliche Informationen

A 1,9 Minimallast-Faktor

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



