16.06.2021, 17:02:20 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

- FAG % 4210-BB-TVH
b Rillenkugellager
d|
P ‘:‘ i Schaeffler Material-Nummer: Rillenkugellager 42..-BB-TVH, zweireihig,
. 0219435160000 Kunststoffkafig

* Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Temperaturbereich

77 r T min -20 °C Betriebstemperatur min.
r\\\\\\\g T max 120 °C Betriebstemperatur max.

0,58 kg Gewicht

di Dy
Hauptabmessungen und Leistungsdaten

L\\\\\\\\\\J d 50 mm Bohrungsdurchmesser
w7 i D 90 mm AuRendurchmesser
“ B 23 mm Breite
C, 46.500 N Dynamische Tragzahl, radial
Cor 42.000 N Statische Tragzahl, radial
e 2.200 N Ermidungsgrenzbelastung, radial
ng 6.300 1/min Grenzdrehzahl
n g 6.300 1/min Bezugsdrehzahl
Abmessungen
I min 1,1 mm Minimaler Kantenabstand
D 4 76,9 mm Borddurchmesser des AufRenrings
dq 62,8 mm Borddurchmesser des Innenrings
AnschluBmaRe
d 2 min 57 mm Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D & me 83 mm Maximaler Durchmesser der Gehauseschulter
I 2 max 1 mm Maximaler Hohlkehlradius
Berechnungsfaktoren
fo 15,2 Berechnungsfaktor

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



