16.06.2021, 18:08:24 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

FAG * 6309-C-2Z
Rillenkugellager
Schaeffler Material-Nummer: Rillenkugellager 63..-C-2Z, einreihig,
0819445000000 Generation C, Deckscheiben,

Stahlblechkafig
* Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Temperaturbereich

T min -20 °C Betriebstemperatur min.
T max 120 °C Betriebstemperatur max.
0,829 kg Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d 45 mm Bohrungsdurchmesser

D 100 mm AuBendurchmesser

B 25 mm Breite

Gy 58.000 N Dynamische Tragzahl, radial

Cor 31.500 N Statische Tragzahl, radial

G uy 2.200 N Ermudungsgrenzbelastung, radial
ng 8.900 1/min Grenzdrehzahl

n g 9.100 1/min Bezugsdrehzahl

Abmessungen

I min 1,5 mm Minimaler Kantenabstand

D, 86,4 mm Kaliberdurchmesser des AulRenrings
ds, 60,3 mm Kaliberdurchmesser des Innenrings

AnschluBmaRe

d 2 min 54 mm Minimaler Durchmesser der Wellenschulter

D & 6 91 mm Maximaler Durchmesser der Gehauseschulter
I a max 1,5 mm Maximaler Hohlkehlradius
Berechnungsfaktoren

fo 12,9 Berechnungsfaktor

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



