16.06.2021, 19:53:48 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

FAG % 20218-K-MB-C3

Tonnenlager

Schaeffler Material-Nummer: Tonnenlager 202..-K-MB
0384288220030

* Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Temperaturbereich

r— T min -30 °C Betriebstemperatur min.
‘ b
\(\\\\\\\\;" T Gres 200 °C Betriebstemperatur max.
2,73 kg Gewicht

Dy| d
Hauptabmessungen und Leistungsdaten

AW d 90 mm Bohrungsdurchmesser

] d D 160 mm AuRendurchmesser
B 30 mm Breite
C, 174.000 N Dynamische Tragzahl, radial
Cor 220.000 N Statische Tragzahl, radial
e 22.500 N Ermidungsgrenzbelastung, radial

\\s\x ng 4.550 1/min Grenzdrehzahl
N
Q*W% Abmessungen
I min 2 mm Minimaler Kantenabstand
D 4 143,8 mm Bohrungsdurchmesser des Aussenringes
Da o R da

AnschluBmaRe

d 2 min 101 mm Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
D & miex 149 mm Maximaler Durchmesser der Gehauseschulter
I a max 2 mm Maximaler Freistichradius

@ & e 108 mm Maximaler Durchmesser der Wellenschulter

d b min 95 mm Minimaler Freiraum-@ fir Hulse

BTN 6 mm Minimale Freiraumbreite fiir Hilse

Zusatzliche Informationen

H218 Spannhdilse

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



