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Technische Informationen

[ zzzz7)

4—

z22)

g b

20228-K-MB-C3

Tonnenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0380487600030

Temperaturbereich

T min

T max

-30 °C
200 °C

8,927 kg

SCHAEFFLER

Tonnenlager 202..-K-MB

Betriebstemperatur min.
Betriebstemperatur max.

Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

Abmessungen

I min

D1

AnschluBmaRe

d amin
D a max
I a max
d a max
d b min

Bamin

140 mm
250 mm
42 mm
395.000 N
540.000 N
51.000 N

3.050 1/min

3 mm

223,9 mm

154 mm
236 mm
2,5 mm
166 mm
147 mm

19 mm

Zusatzliche Informationen

H3028

Bohrungsdurchmesser
AuRendurchmesser

Breite

Dynamische Tragzahl, radial
Statische Tragzahl, radial
Ermudungsgrenzbelastung, radial

Grenzdrehzahl

Minimaler Kantenabstand

Bohrungsdurchmesser des Aussenringes

Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
Maximaler Durchmesser der Gehauseschulter
Maximaler Freistichradius

Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
Minimaler Freiraum-@ fir Hilse

Minimale Freiraumbreite fir Hilse

Spannhdilse

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



