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FAG * NNU4934-S-M-SP
Zylinderrollenlager
Schaeffler Material-Nummer: Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
0192331750000 NNU49..-S-M-SP, Loslager, zweireihig,

zerlegbar, mit Kafig
* Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Ng ds Temperaturbereich
——i—
el T min -30 °C Betriebstemperatur min.
T Giex 150 °C Betriebstemperatur max.
7,118 kg Gewicht
d 4+ — - F |D
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d 170 mm Bohrungsdurchmesser
=T D 230 mm AuRendurchmesser
B B 60 mm Breite
E Gy 340.000 N Dynamische Tragzahl, radial
Cor 700.000 N Statische Tragzahl, radial
S Cur 85.000 N Ermidungsgrenzbelastung, radial
N G Grease 3.300 1/min Grenzdrehzahl fur Fettschmierung
T I n G oil 3.850 1/min Grenzdrehzahl fiir Ol-Schmierung
Abmessungen
I 4 min 2 mm Minimaler Kantenabstand
E F 188,5 mm Laufbahndurchmesser des Innenringes
ns 6,5 mm Schmiernutbreite
Fa1 dsg 3,2 mm Durchmesser Schmierbohrung
5 2,7 mm axialer Verschiebeweg
AnschlufRmaRe
d 2 min 187,2 mm Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
D & 6 216,5 mm Maximaler Durchmesser der Gehauseschulter
Eu I 21 max 2 mm Maximaler Freistichradius

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



