16.06.2021, 21:19:36 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

FAG NUP2319-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Schaeffler Material-Nummer: Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2,
0192541990000 mit Kafig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am
AufRenring, 1 Bord am Innenring, Bauform
NUP

Technische Informationen

Temperaturbereich

T min -30 °C Betriebstemperatur min.
| r T max 120 °C Betriebstemperatur max.
9,54 kg Gewicht
D4 d4| d T~ F| E| D
-— _83 Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d 95 mm Bohrungsdurchmesser
E D 200 mm AuRendurchmesser
B B 67 mm Breite
- Cp 540.000 N Dynamische Tragzahl, radial

Cor 580.000 N Statische Tragzahl, radial
Gy 100.000 N Ermudungsgrenzbelastung, radial
ng 4.050 1/min Grenzdrehzahl
n g 2.800 1/min Bezugsdrehzahl
Abmessungen
I min 3 mm Minimaler Kantenabstand
7 4 il 3 mm Minimaler Kantenabstand
E 177,5 mm Laufbahndurchmesser des AulRenringes
F 121,5 mm Laufbahndurchmesser des Innenringes
Bj 11,5 mm Breite Bordscheibe
AnschluBmaRe
d 4 132 mm Maximaler Bordduchmesser des Innenringes
D q min 169,6 mm Minimaler Borddurchmesser des Auf3enringes
d amin 109 mm Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
® & il 134 mm Minimaler Wellenabsatz
D 4 max 186 mm Maximaler Durchmesser der Gehauseschulter
T & mrer 2,5 mm Maximaler Freistichradius

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



