16.06.2021, 22:57:11 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

FAG % 23128-E1A-XL-M
Pendelrollenlager
Schaeffler Material-Nummer: Pendelrollenlager 231..-E1A,
0190311220000 Hauptabmessungen nach DIN 635-2

* Vorzugsprodukt

Technische Informationen

n Temperaturbereich
ds

T min -30 °C Betriebstemperatur min.

r

2

177
YA

—_— T sien 200 °C Betriebstemperatur max.
10,236 kg Gewicht
d Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d 140 mm Bohrungsdurchmesser
D 225 mm AuRendurchmesser
B 68 mm Breite
Cp 760.000 N Dynamische Tragzahl, radial
Cor 1.010.000 N Statische Tragzahl, radial
Gy 90.000 N Ermudungsgrenzbelastung, radial
ng 3.000 1/min Grenzdrehzahl
n g 1.930 1/min Bezugsdrehzahl
Abmessungen
 min 2,1 mm Minimaler Kantenabstand
ds 4,8 mm Durchmesser Schmierbohrung
ng 9,5 mm Schmiernutbreite
AnschlufRmaRe
d 2 min 152 mm Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
D & 5 213 mm Maximaler Durchmesser der Gehauseschulter
I 2 max 2,1 mm Maximaler Freistichradius

Zusaitzliche Informationen

e 0,27 Grenzwert fir Fa/Fr fir die Anwendbarkeit der

versch. Werte der Faktoren X und Y

Y 4 2,49 Dynamischer Axiallastfaktor
Yo 3,71 Dynamischer Axiallastfaktor
Yo 2,43 Statischer Axiallastfaktor

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



