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FAG 32308-B
Kegelrollenlager
Schaeffler Material-Nummer: Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen
0382788630000 nach DIN ISO 355/ DIN 720, zerlegbar,

angestellt oder paarweise

Technische Informationen

sl 1, C Temperaturbereich
— = r ° ; ;
@_ ‘ 1 T min -30 °C Betriebstemperatur min.
Llﬁ A T e 120 °C Betriebstemperatur max.
B\ 1,08 kg Gewicht
D| d S d,
/-/ Hauptabmessungen und Leistungsdaten
' d 40 mm Bohrungsdurchmesser

a D 90 mm AuRendurchmesser

I B 33 mm Breite des Innenringes
(03 27 mm Breite des Auenringes
T 35,25 mm Breite des Lagers
G 120.000 N Dynamische Tragzahl, radial
Cor 149.000 N Statische Tragzahl, radial
© up 18.600 N Ermudungsgrenzbelastung, radial
neg 8.000 1/min Grenzdrehzahl
n g 5.600 1/min Thermische Bezugsdrehzahl
Abmessungen
r'1,2 min 2 mm Minimaler Kantenabstand an der breiten

Stirnseite des Innenringes
I3, 4 min 1,5 mm Minimaler Kantenabstand an der breiten
Stirnseite des AulRenringes

a 28 mm Abstand Druckkegelspitze
dq 67 mm Fihrungsborddurchmesser des Innenringes

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form
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AnschluBmaRe

d 3 max 50 mm Maximaler Durchmesser der Wellenschulter

@ p i 49 mm Minimaler Durchmesser der Wellenschulter

D 2 min 69 mm Minimaler Durchmesser der Gehauseschulter
D 4 e 81 mm Maximaler Durchmesser der Gehauseschulter
D b min 85 mm Minimaler Durchmesser der Gehauseschulter
© amin 4 mm Minimaler axialer Freiraum

C b min 8 mm Minimaler axialer Freiraum

F & e 2 mm Maximaler Hohlkehlradius an der Welle

I b max 1,5 mm Maximaler Hohlkehlradius am Gehause
Berechnungsfaktoren

e 0,55 Grenzwert fur Fa/Fr fur die Anwendbarkeit der

versch. Werte der Faktoren X und Y
Y 1,1 Dynamischer Axiallastfaktor

Yo 0,6 Statischer Axiallastfaktor

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



