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FAG % N1010-D-K-TVP-SP-XL
Zylinderrollenlager
Schaeffler Material-Nummer: Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
0867013040000 N10..-D-K-TVP-SP, Loslager, mit kegeliger

Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Kafig
* Vorzugsprodukt

Technische Informationen

M1 Temperaturbereich
E‘:lg T min -30 °C Betriebstemperatur min.
T e 120 °C Betriebstemperatur max.
d N e |Ip 0,259 kg Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d 50 mm Bohrungsdurchmesser
D 80 mm AuRendurchmesser
< B 16 mm Breite
ﬁ ﬁ C, 36.500 N Dynamische Tragzahl, radial
— (C— Cor 36.500 N Statische Tragzahl, radial
o —— ﬁ G up 5.700 N Ermudungsgrenzbelastung, radial
1 1 1 N G Grease 14.200 1/min Grenzdrehzahl fur Fettschmierung
n G oil 16.800 1/min Grenzdrehzahl fiir Ol-Schmierung
—] — Abmessungen
g @ I 1 min 0,6 mm Minimaler Kantenabstand
S 4 3,1 mm axialer Verschiebeweg
S 3,17 mm axialer Verschiebeweg
Ta E 72,5 mm Laufbahndurchmesser des AuRRenringes
AnschluBRmaRe
d 2 min 58,5 mm Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
D &5 73,6 mm Maximaler Durchmesser der Gehauseschulter
E tk 1 nom 71,2 mm Einspritzteilkreis min
Etk1 [ &f mes 0,6 mm Maximaler Freistichradius

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



