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FAG 23072-BEA-XL-K-MB1
Pendelrollenlager
Schaeffler Material-Nummer: Pendelrollenlager 230..-BEA-XL-K-
0782571740000 MB1, symmetrisch 2 Auenborde mit

Bordscheibe

Technische Informationen

Ns Temperaturbereich
dS
r | T min -30 °C Betriebstemperatur min.
T e 200 °C Betriebstemperatur max.
r
103,2 kg Gewicht
dy| d 4 — D, |D

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d 360 mm Bohrungsdurchmesser
D 540 mm AuRendurchmesser
B B 134 mm Breite
C, 2.800.000 N Dynamische Tragzahl, radial
Cor 4.650.000 N Statische Tragzahl, radial
7 ra/ A G up 400.000 N Ermudungsgrenzbelastung, radial
- l neg 1.300 1/min Grenzdrehzahl
n g 790 1/min Bezugsdrehzahl
D, dy Abmessungen

- I min 5 mm Minimaler Kantenabstand
D4 487,6 mm Bohrungsdurchmesser des AuRenringes
dsg 12,5 mm Durchmesser Schmierbohrung
ng 23,5 mm Schmiernutbreite

AnschluBmaRe

d amin 378 mm Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
D & mm 522 mm Maximaler Durchmesser der Gehauseschulter
I a max 4 mm Maximaler Freistichradius

@ & e 402 mm Maximaler Durchmesser der Wellenschulter

d b min 375 mm Minimaler Freiraum-@ fur Hilse

BRI 14 mm Minimale Freiraumbreite fir Hilse

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form
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Zusétzliche Informationen

e 0,22 Grenzwert fir Fa/Fr fur die Anwendbarkeit der

versch. Werte der Faktoren X und Y

H3072-HG Spannhiilse
Y 4 3,04 Dynamischer Axiallastfaktor
AH3072G-H Abziehhlse
Yo 4,53 Dynamischer Axiallastfaktor
Yo 2,97 Statischer Axiallastfaktor

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



