17.06.2021, 00:23:42 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

@ % NA4903-RSR-XL
Nadellager
Schaeffler Material-Nummer: Nadellager NA49..-RSR, MaRreihe 49,
0507738010000 einseitig Lippendichtung

* Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Temperaturbereich

B
C T min -20 °C Betriebstemperatur min.
@ //H'V r T max 100 °C Betriebstemperatur max.
| ‘ \ .
) \1?,\\ 39,67 g Gewicht
ol M L gl F Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d 17 mm Bohrungsdurchmesser
‘ E D 30 mm AuBendurchmesser
2 B 14 mm Breite des Innenringes
G 10.000 N Dynamische Tragzahl, radial
Cor 11.000 N Statische Tragzahl, radial
G up 2.220 N Ermudungsgrenzbelastung, radial
N G Grease 12.000 1/min Grenzdrehzahl fir Fettschmierung
Abmessungen
F 22 mm Laufbahndurchmesser des Innenringes
C 13 mm Breite des AufRenringes
I min 0,3 mm Minimaler Kantenabstand

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



