17.06.2021, 00:40:05 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

@ % NKI80/25-XL
Nadellager

Schaeffler Material-Nummer: Nadellager NKI, leichte Reihe
0507628340000

* Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Temperaturbereich

2 T min -30 °C Betriebstemperatur min.
i W i ' T e 120 °C Betriebstemperatur max.
r RN N 0,675 kg Gewicht
D | ------- + d|F Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d 80 mm Bohrungsdurchmesser
N\
EJ | D 110 mm AuRendurchmesser
. :
B 25 mm Breite
C, 81.000 N Dynamische Tragzahl, radial
Cor 132.000 N Statische Tragzahl, radial
s G up 23.700 N Ermudungsgrenzbelastung, radial
@% neg 5.100 1/min Grenzdrehzahl
3 n g 3.150 1/min Bezugsdrehzahl
T - Abmessungen
F 90 mm Laufbahndurchmesser des Innenringes
‘2\ \? F min 1 mm Minimaler Kantenabstand
S 1 mm axialer Verschiebeweg

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



