17.06.2021, 14:50:04 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

@ * NKS28-XL
Nadellager

Schaeffler Material-Nummer: Nadellager NKS, Schwere Reihe
0507699870000

* Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Temperaturbereich

T min -30 °C Betriebstemperatur min.

‘ //J_:V ‘ ' T e 120 °C Betriebstemperatur max.

0,086 kg Gewicht
Dl 4+ — — — A - | Fw Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw 28 mm Hillkreis innen
ﬁ % D 42 mm AuRendurchmesser
2L . .

C 20 mm Breite des Auenringes
C, 32.500 N Dynamische Tragzahl, radial
Cor 36.500 N Statische Tragzahl, radial
© uy 6.500 N Ermidungsgrenzbelastung, radial
ng 15.100 1/min Grenzdrehzahl
n g 8.900 1/min Bezugsdrehzahl
Abmessungen
I min 0,6 mm Minimaler Kantenabstand

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



