17.06.2021, 15:05:13 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

RNAOG60X78X40-ZW-ASR1-XL

Nadellager

Schaeffler Material-Nummer: Nadellager RNAO..-ZW-ASR1, ohne

0507761420000 Borde, zweireihig

Technische Informationen
r Temperaturbereich
T min -30 °C Betriebstemperatur min.
T s 120 °C Betriebstemperatur max.
| + — —f§— Fw E 0,004 kg Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

Fw 60 mm Hullkreis innen
D 78 mm AuRendurchmesser
¢ C 40 mm Breite des Auenringes

C, 85.000 N Dynamische Tragzahl, radial

ra Cor 171.000 N Statische Tragzahl, radial
© uy 28.000 N Ermidungsgrenzbelastung, radial
ng 7.700 1/min Grenzdrehzahl
n g 4.650 1/min Bezugsdrehzahl
Abmessungen

___________ Db E 68 mm Laufbahndurchmesser des Auflenringes

[ i 1 mm Minimaler Kantenabstand

AnschluBmaRe

Dy 60,8 mm Anlagedurchmesser Axialfihrung NK/Gehause
dp 67,2 mm Anlagedurchmesser Axialfiihrung NK/Welle
D, 68,8 mm Anlagedurchmesser des Aul3enringes

F & GiEsg 1 mm Maximaler Freistichradius

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



