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@ % NKX10-Z-TV-XL
Nadel-Axialkugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0506371260000

Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil
einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit
Deckkappe, fir Fettschmierung

* Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Temperaturbereich

C
Ci  GCo T min -30 °C Betriebstemperatur min.
y r T sien 120 °C Betriebstemperatur max.
r —— 39 g Gewicht
Doy A+ — —+ RO Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw 10 mm Bohrungsdurchmesser
L D 19 mm AuRendurchmesser
] - c 23 mm Hohe
C, 7.000 N Dynamische Tragzahl, radial
N \Q Cor 7.800 N Statische Tragzahl, radial
1! . | 1 ] ! Ca 10.000 N dynamische Tragzahl, axial
; ) ’ Coa 14.000 N statische Tragzahl, axial
‘ X © uy 1.330 N Ermuidungsgrenzbelastung, radial
da % ---------- }» Cua 690 N Ermudungsgrenzbelastung, axial
! ’ ng 12.400 1/min Grenzdrehzahl
Abmessungen
D 1 max 25,2 mm Maximaler AuRendurchmesser Flansch
D 2w 25,2 mm Maximaler AuRendurchmesser Flansch
Cq 9 mm Breite Axiallagerteil
C4 6,5 mm Abstand Schmierbohrung
C, 6,5 mm Abstand Schmierbohrung
® @ 10 mm Innendurchmesser Wellenscheibe
I min 0,3 mm Minimaler Kantenabstand

AnschluBmaRe
d, 19,7 mm Anschlussmal Wellenschulter

I a max 0,3 mm Maximaler Freistichradius

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form
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Zusétzliche Informationen

IR7X10X16-XL Verwendbare Innenringe IR

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



