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Axial-Zylinderrollenlager
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Technische Informationen

Temperaturbereich

7
B T min -30 °C Betriebstemperatur min.
o / T mre 120 °C Betriebstemperatur max.
0,896 kg Gewicht
D0 -1t |2 | Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d 80 mm Bohrungsdurchmesser
D 115 mm AuBendurchmesser
= T 28 mm Hohe
Ca 201.000 N dynamische Tragzahl, axial
i C o0a 630.000 N statische Tragzahl, axial
©C 61.000 N Ermudungsgrenzbelastung, axial
ra neg 2.900 1/min Grenzdrehzahl
n g 980 1/min Bezugsdrehzahl
D, S d,
Abmessungen
D4 82 mm Innendurchmesser Gehausescheibe
d 4 115 mm Borddurchmesser Wellenscheibe
 min 1 mm Minimaler Kantenabstand

AnschluBmaRe

d amin 112 mm Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
D & mm 84 mm Maximaler Durchmesser der Gehauseschulter
I 2 max 1 mm Maximaler Freistichradius

Zusatzliche Informationen

K81216-TV Axialrollenkranz
GS81216 Gehausescheibe
WS81216 Wellenscheibe
LS7095 Laufscheibe

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



