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* 89414-TV

Axial-Zylinderrollenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0003620000000

* Vorzugsprodukt

Temperaturbereich

T min 20 °C
T max 120 °C
4,106 kg

SCHAEFFLER

Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig
wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

Betriebstemperatur min.
Betriebstemperatur max.

Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d 70 mm

D 150 mm

T 48 mm

Ca 475.000 N
C 0a 1.500.000 N
©C g 160.000 N
ng 2.600 1/min
n gr 1.000 1/min
Abmessungen

D 4 73 mm

d 4 150 mm

I min 2 mm

Zuséatzliche Informationen

K89414-TV
GS89414

WS89414

Bohrungsdurchmesser
AuRendurchmesser

Hohe

dynamische Tragzahl, axial
statische Tragzahl, axial
Ermidungsgrenzbelastung, axial
Grenzdrehzahl

Bezugsdrehzahl

Innendurchmesser Gehausescheibe
Borddurchmesser Wellenscheibe

Minimaler Kantenabstand

Axialrollenkranz
Gehausescheibe

Wellenscheibe

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



