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@ * SL045034-D-PP
v Zylinderrollenlager
"".‘. I"",‘ Schaeffler Material-Nummer: Zylinderrollenlager SL04..-D-PP, vollrollig,
D"-‘I‘ :"‘. 0892290370000 2-reihig, Festlager, Mittelbord am
| Aufenring, 3 Borde am Innenring, Bauform
"".‘ ¥ Vorzugsprodukt SLo4
-

Technische Informationen

Temperaturbereich

al
?2 T min -30 °C Betriebstemperatur min.
! T e 80 °C Betriebstemperatur max.
21,97 kg Gewicht
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d 170 mm Bohrungsdurchmesser
dy -dy|— - d; D 260 mm AuRendurchmesser
B 122 mm Breite
m c, *8'2 Gp 960.000 N Dynamische Tragzahl, radial
I Cor 1.750.000 N Statische Tragzahl, radial
it G up 224.000 N Ermiidungsgrenzbelastung, radial
; N G Grease 740 1/min Grenzdrehzahl fur Fettschmierung
D| d -— D,
30° ; Abmessungen
| ‘ C 121 mm Breite des Auf3enringes
- 4 C 4 107,2 mm Abstand Ringnuten
c D 4 254 mm Nutdurchmesser
m 5,2 mm Nutbreite
I min 0,6 mm Minimaler Kantenabstand
t 2 mm Fasenbreite
X 100 mm Abstand der Walzkorper

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form
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AnschluBmaRe

C a1 99 mm Anschlussmaf? fiir Sprengring WRE (gehort
nicht zum Lieferumfang) Toleranz: 0/-0,2
Ca 97 mm Anschlussmaf? fiir Sicherungsring nach DIN

471 (nicht im Lieferumfang) Tol: 0/-0,2

dq 201 mm Borddurchmesser des Innenringes
ds, 220 mm Dichtring-@ (am Bord)
djs 282 mm AuBlendurchmesser des Sprengrings WRE
dpmn 201 mm Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
I 2 max 0,6 mm Maximaler Freistichradius

30 ° Fasenwinkel

-0,2 mm Abstand Sprengring unteres Abmaf}

-0,2 mm Abstand Sicherungsring unteres Abmaf}

0 mm Abstand Sprengring oberes Abmaf}

0 mm Abstand Sicherungsring oberes Abmalf}

0 mm Abstand Ringnuten unteres Abmafy

0,2 mm Abstand Ringnuten oberes Abmaf}

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



