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RA108-NPP-B
Spannlager

Schaeffler Material-Nummer:
0502936560000

Spannlager RA..-NPP-B, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung,
Bohrung in inch

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d 38,1  mm Bohrungsdurchmesser

d 1.5  inch Bohrungsdurchmesser (Inch)

D SP 80  mm Außendurchmesser

B 1 43,8  mm Breite über Spannelement

B 30,2  mm Breite

C ur 910  N Ermüdungsgrenzbelastung, radial

C r 32.500  N Dynamische Tragzahl, radial

C 0r 19.800  N Statische Tragzahl, radial

0,642  kg Gewicht

Abmessungen

C 21  mm Breite des Außenringes

S 11  mm Abstand Laufbahnmitte

d 2 49,4  mm Borddurchmesser des Innenringes Dichtung

d 3 58  mm Außendurchmesser Spannring/Mutter

W 0.1875  inch Schlüsselweite

Berechnungsfaktoren

f 0 13,6 Berechnungsfaktor

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Übersicht über die Abmessungen und der Tragzahl des ausgewählten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Für weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form


