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% RAE35-XL-NPP-NR

Spannlager
Schaeffler Material-Nummer: Spannlager RAE..-NPP-NR, zylindrischer
0009732460000 AuBenring, Befestigung durch
Exzenterspannring, Nuten im Auf3enring,
¥ Vorzugsprodukt beidseitig P-Dichtung
Technische Informationen
C. A Hauptabmessungen und Leistungsdaten
e pf W d 35 mm Bohrungsdurchmesser
= / D 72 mm AuRendurchmesser
s - H B 25,4 mm Breite
Dy|D| dy|  f-—-—-- @ L |d |ds B4 39 mm Breite Uber Spannelement
8 C, 25.500 N Dynamische Tragzahl, radial
d Cor 15.300 N Statische Tragzahl, radial
B Cur 650 N Ermudungsgrenzbelastung, radial
0,53 kg Gewicht
Abmessungen
C 19 mm Breite des AufRenringes
S 9,5 mm Abstand Laufbahnmitte
ds 44,6 mm Borddurchmesser des Innenringes Dichtung
dj 55 mm AuBendurchmesser Spannring/Mutter
A 4,98 mm Abstand Sicherungsring
0 mm Abstand Sicherungsring oberes Abmaf}
-0,3 mm Abstand Sicherungsring unteres Abmaf}
W 5 mm Schlisselweite
D, 78,6 mm AuBlendurchmesser Sicherungsring
0 mm Breite Sicherungsring oberes Abmaf}
-0,17 mm Breite Sicherungsring unteres Abmaf
Berechnungsfaktoren
fo 13,8 Berechnungsfaktor

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



