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@ * GE40-AX
Gelenklager
Schaeffler Material-Nummer: Axial-Gelenklager, wartungspflichtig,
0066542580000 Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO

12240-3, offen
* Vorzugsprodukt

Technische Informationen

d2 Temperaturbereich
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d3 | T min -60 °C Betriebstemperatur min.
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T J ‘ N |A|B Hauptabmessungen und Leistungsdaten
C \ - | N
» 2 1 d 40 mm Innendurchmesser
M D4
D 105 mm AuRendurchmesser Lager
DGDACS
T 32 mm Hoéhe
Ca 373.000 N dynamische Tragzahl, axial
C oa 1.870.000 N statische Tragzahl, axial

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form
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Abmessungen

dk 114 mm Kugeldurchmesser

do 98 mm Anschlussmaf des Innenringes

djs 78 mm Gewindegrole

D 4 59 mm Innendurchmesser Gehausescheibe

B 27 mm Breite

C 22 mm Breite AufRenring

s 24,5 mm Planflachenabstand

A 9 mm Distanzschmierbohrung

a 6 ° Kippwinkel

dor 0 mm Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz
duyr -0,012 mm Untere Toleranz, Innendurchmesser Lager
Dot 0 mm Aussendurchmesser, obere Toleranz

Dyt -0,015 mm Auflendurchmesser, untere Toleranz

Tor 0 mm Hoéhe, obere Toleranz

Tur -0,4 mm Hohe, untere Toleranz

Cor 0 mm Breite des AulRenringes, obere Toleranz
Cor -0,24 mm Breite Aussenring, untere Toleranz

B or 0 mm Breite des Innenringes, obere Toleranz
Buyr -0,24 mm Breite des Innenringes, geringe Toleranz

AnschluBmaRe

I 1smin 1 mm Kantenabstand
I 2smin 0,3 mm Kantenabstand
d 3 max 78 mm Anschlussmaf} des Innenringes
D a5 64 mm Gehauseanschludurchmesser

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



