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* GE17-FW

Gelenklager

0066499040000

* Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Schaeffler Material-Nummer:

SCHAEFFLER

Radial-Gelenklager, wartungsfrei,
Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff,
Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1,
MaRreihe G, offen

Betriebstemperatur min.
Betriebstemperatur max.

Gewicht

AuRendurchmesser Lager
Bohrungsdurchmesser Lager
Breite des Innenringes

Breite AufRenring
Dynamische Tragzahl, radial

Statische Tragzahl, radial

Kugeldurchmesser

Kippwinkel

Radialluft

Bohrungsdurchmesser Lager, obere Toleranz
Bohrungsdurchmesser Lager, untere Toleranz
AuRendurchmesser, obere Toleranz
Aullendurchmesser, untere Toleranz

Breite des Innenringes, obere Toleranz

Breite des Innenringes, untere Toleranz
Breite des AuRRenringes, obere Toleranz

Breite des AuRRenringes, untere Toleranz

Kantenabstand
Kantenabstand

Anschlussmal} des Innenringes

Q Temperaturbereich
T ! T min -50 °C
. | T max 200 °C
‘ ’ ‘ 0,08 kg
D,| —— — — +— |d,
! ’ ‘ Hauptabmessungen und Leistungsdaten
IV | | D 35 mm
d 17 mm
N B 20 mm
C 12 mm
(o 31.300 N
Cor 78.300 N
Abmessungen
D|d dk 29 mm
a 19 °
G, 0-0,04 mm
dor 0 mm
dur -0,008 mm
Dot 0 mm
Dur -0,011 mm
Bor 0 mm
Bur -0,12 mm
Cor 0 mm
Cur -0,24 mm
AnschluBmaRe
I 1smin 0,3 mm
I 2smin 0,3 mm
d a max 21 mm
D a min 27,5 mm

Gehauseanschludurchmesser

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



