17.06.2021, 17:14:46 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

% PCJTY20-XL-N

Flanschlagergehduseeinheit

Schaeffler Material-Nummer: Gehauseeinheiten PCJTY, Zweiloch-
0009482920000 Flanschlager-Gehauseeinheiten,
Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-
¥ Vorzugsprodukt Dichtung
Technische Informationen
L Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d 20 mm Bohrungsdurchmesser
L 61 mm Breite Flansch
H 112 mm Hohe Flansch
u 37 mm Gesamthohe Einheit
C, 13.600 N Dynamische Tragzahl, radial
Cor 6.600 N Statische Tragzahl, radial
N :__ Cur 345 N Ermudungsgrenzbelastung, radial
0,454 kg Gewicht
<AA\> Abmessungen
—— 1 A 28 mm Héhe Gehause
A4 10 mm Dicke Flansch
A, 19 mm Abstand Laufbahnmitte
W ‘ B 25 mm Breite
\Y 61 mm Schulterdurchmesser Gehause
; Q M6 AnschluBgewinde Schmierung

d | A2 ----- B V AnschluBmaRe

J 90 mm Abstand Befestigungsbohrungen
N 11.5 mm Befestigungsbohrung
' n 2 Anzahl Anschraubbohrungen

Zuséatzliche Informationen

1 Anzahl Gehause
CJT04 Gehéause
GAY20-XL-NPP-B Lagerbezeichnung
KASKO04 Schutzkappe

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



