17.06.2021, 17:51:53 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

PASE40-TV-FA125.5

Stehlagergehauseeinheit

Schaeffler Material-Nummer: Stehlagergehaduseeinheit PASE..-TV, RIBB
0573383290000 Kunststoff

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d 40 mm Bohrungsdurchmesser
H2 L 184 mm Lange
H, 99 mm Hohe
1,05 kg Gewicht
A Abmessungen
— —~—
W H 49,2 mm Abstand Wellenachse
- A 54 mm Breite (Ful3)
S | | H 4 19,5 mm Hohe (FuR)
d —-—-BES-—-- ds B4 43,8 mm Breite tiber Spannelement
1' S 32,8 mm Abstand Laufbahnmitte
L Q 1/4 - 28 UNF Anschluf3gewinde Schmierung
A AnschluBmaRe
J 137 mm Abstand Befestigungsbohrungen
N 14 mm Breite (Langloch)
N 4 18 mm Lange (Langloch)

Zusitzliche Informationen

GEH-ASEO08-TV Gehéause

GRAE40-NPP-B- Lagerbezeichnung
FA107/125.5

KASKO08-S-G Geschlossene Schutzkappe
KASKO08-S-R-NBR Offene Schutzkappe

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



