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PHE40-TV-FA125.5
Spannlagergehäuseeinheit

Schaeffler Material-Nummer:
0574652070000

Spannlagergehäuseeinheit PHE..-TV,
RIBB Kunststoff

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d 40  mm Bohrungsdurchmesser

L 140  mm Länge

M 100  mm Breite über Führungsflächen

1,02  kg Gewicht

Abmessungen

T 40  mm Höhe (Gehäuse, Befestigungsseite)

A 2 34,5  mm Breite Gehäuse

Anschlußmaße

L 1 85  mm Abstand Wellenachse

L 3 80  mm Länge Führungsflächen

K M16 Gewinde Befestigungsbohrung

Q 1/4-28 UNF Anschlußgewinde Schmierung

Zusätzliche Informationen

HE08-TV Gehäuse

GRAE40-NPP-B-

FA107/125.5

Lagerbezeichnung

KASK08-S-G Geschlossene Schutzkappe

KASK08-S-R-NBR Offene Schutzkappe

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Übersicht über die Abmessungen und der Tragzahl des ausgewählten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Für weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form


