17.06.2021, 18:46:58 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

@ RSTOS50

Stutzrolle
Schaeffler Material-Nummer: Stutzrollen RSTO, ohne Axialfiihrung,
0000543480000 Aufdenring ohne Borde

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D 90 mm AuRendurchmesser
b r Fu 60 mm Hillkreis innen
( I C 19,8 mm Breite des AuRenringes
G py 25.500 N Dynamische Tragzahl, radial
DI E| 4 — T |Fw Corw 47.000 N Statische Tragzahl, radial
G wry 6.400 N Ermudungsgrenzbelastung, radial
R 500
] | Npg 650 1/min Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
A Z Z 0,005 kg Gewicht
Abmessungen
E 68 mm Laufbahndurchmesser des AuRenringes
[ i 1 mm Minimaler Kantenabstand
R 500 mm Mantelradius

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



