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@ % FLCTEY35-XL
Flanschlagergehduseeinheit
Schaeffler Material-Nummer: Gehauseeinheiten FLCTEY, Zweiloch-
0008915680000 Flanschlager-Gehauseeinheiten,
Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-
¥ Vorzugsprodukt Dichtung, nicht nachschmierbar
Technische Informationen
L Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d 35 mm Bohrungsdurchmesser
(N
L 94 mm Breite Flansch
H 126 mm Hohe Flansch
J _{_ ) _ _% H U 37,9 mm Gesamthohe Einheit
C, 27.500 N Dynamische Tragzahl, radial
Cor 15.300 N Statische Tragzahl, radial
Cur 800 N Ermudungsgrenzbelastung, radial
N 0,91 kg Gewicht
A Abmessungen
—— ———— A4 22 mm Dicke Flansch
A, 12,4 mm Abstand Laufbahnmitte
dj 37,5 mm AuRendurchmesser Exzenterspannring
\ W
AnschluBmaRe
; J 100 mm Abstand Befestigungsbohrungen
A ] B d J 100 mm Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
||
~ N 11.5 mm Befestigungsbohrung
I n 2 Anzahl Anschraubbohrungen
T &-
Zusatzliche Informationen
1 Anzahl Gehause
| — LCTEO7 Gehause
U AY35-XL-NPP-B Lagerbezeichnung
| —|

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



