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KN40-B-PP
Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0244636800000

Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KN..-B-PP, Leichtbau-
Reihe, geschlossene Ausführung,
allseitig abgedichtet, nachschmierbar,
winkeleinstellbar

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F W 40  mm Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes

D 62  mm Aussendurchmesser

L 80  mm Länge

C min 6.300  N Tragzahl dyn.

C 0 min 4.350  N Tragzahl stat.

C max 6.700  N Tragzahl dyn.

C 0 max 5.600  N Tragzahl stat.

0,374  kg Gewicht

Anschlußmaße

L 2 60,3  mm

B L2 2,15  mm

D N 59,4  mm

T 4 2,2  mm

N 4 3  mm

b 1 max 3  mm

6 Anzahl Kugelreihen

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Übersicht über die Abmessungen und der Tragzahl des ausgewählten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Für weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form


