17.06.2021, 20:38:58 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

% KN16-B-PP

Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer: Linear-Kugellager KN..-B-PP, Leichtbau-
0244606800000 Reihe, geschlossene Ausflihrung,
allseitig abgedichtet, nachschmierbar,
¥ Vorzugsprodukt winkeleinstellbar
Technische Informationen
IL Hauptabmessungen und Leistungsdaten
2
o B2 | Fw 16 mm Durchmesser Innenhillkreis des Kugelsatzes
| ) D 26 mm Aussendurchmesser
N ) L 36 mm Lange
o H — — — — — 1 |Dn G mi 870 N Tragzahl dyn.
Neacaaaaaass C o min 620 N Tragzahl stat.
X XXX XXX XX ] C o 1.040 N Tragzahl dyn.
_ C 0 max 910 N Tragzahl stat.
28,96 ¢ Gewicht

AnschluBmaRe

Lo 24,6 mm
B L2 1,3 mm
Dy 25 mm
Ty 0,7 mm
N 4 3 mm
9 4 mexe 1,5 mm
D1max 5 Anzahl Kugelreihen
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Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



