SCHAEFFLER

Tragschienen TSUW16 (Baureihe TSUW)

Vollprofil, fur Befestigung von unten, mit einer Laufwelle; rostgeschitze
Ausfuhrung maglich

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Ubersicht iber MaRe und Tragzahlen zum gewahlten Produkt. Bitte

beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Ubersichtsseiten. Weiterfiihrende Informationen finden Sie fiir

viele Produkte unter dem Menupunkt "Beschreibung". Auerdem kénnen Sie umfangreiches Informationsmaterial

auch uber die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder
Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.
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Toleranz: h6

Toleranz: +0,02/-0,02
Bezogen auf Wellen-Nenndurchmesser, gemessen im
aufgespannten Zustand.

Toleranz: +3/-3

Maximale Lange einteiliger Tragschienen; langere Tragschienen
werden mehrteilig geliefert.

Der Tragkodrper ist je nach Tragschienenlange aus mehreren
Teilstlicken zusammengesetzt.

Die Welle steht gegeniber der Tragschiene um ca. 2 mm pro
Seite Uber.

auf Anfrage Toleranz a2: +0,02/-0,02

al und aR sind von der Léange der Tragschiene abhangig

aL und aR sind von der Lange der Tragschiene abhangig

aL und aR sind von der Lange der Tragschiene abhangig
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aRr min 20 mm  alL und aR sind von der Lange der Tragschiene abhangig
B3 6,8 mm

G1 M5

G2 55 mm

Hs 3 mm

jL 75 mm

t7 19 mm

Achtung: Bei Lieferung sind Welle und Tragkdrper unmontiert.

ms 1880 g/m  Masse der Tragschiene
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