17.06.2021, 21:29:45 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

GE75-XL-KTT-B

Spannlager

Schaeffler Material-Nummer: Spannlager GE..-KTT-B, spharischer
0009788920000 Aufenring, Befestigung durch

Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d 75 mm Bohrungsdurchmesser
D sp 130 mm AuRendurchmesser
B 49,5 mm Breite
B 1 67 mm Breite Uber Spannelement
N G Grease 6.000 1/min Grenzdrehzahl fur Fettschmierung
i C, 62.000 N Dynamische Tragzahl, radial
B, Cor 44.500 N Statische Tragzahl, radial
G uy 2.300 N Ermudungsgrenzbelastung, radial
2,16 kg Gewicht
Abmessungen
C 28 mm Breite des AuRenringes
C, 30,5 mm Breite Uber Dichtungen
S 21,5 mm Abstand Laufbahnmitte
dq 90 mm Borddurchmesser des Innenringes
D4 113 mm AuRendurchmesser Dichtung
Ca 8,5 mm Abstand Schmierbohrung
djs 100 mm Aullendurchmesser Spannring/Mutter
W 6 mm Schliisselweite

Zusatzliche Informationen

fo 14,6 Berechnungsfaktor

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



