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* K110X118X30

Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer: Nadelkranz K, 1-reihig
0000170436063

* Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Temperaturbereich

T min -30 °C Betriebstemperatur min.
T max 140 °C Betriebstemperatur max.
Ew [ 1 Fw 0,229 kg Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

Fw 110 mm Innerer Hullkreisdurchmesser
-0,2 ErY 118 mm AuRerer Hiillkreisdurchmesser

BC -0,8

B, 30 mm Breite

C, 78.000 N Dynamische Tragzahl, radial

Cor 219.000 N Statische Tragzahl, radial

G up 30.000 N Ermidungsgrenzbelastung, radial

neg 4.300 1/min Grenzdrehzahl

n g 2.750 1/min Bezugsdrehzahl

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



