
17.06.2021, 22:51:22 (GMT+08:00)  

RMEO80-XL
Flanschlagergehäuseeinheit

Schaeffler Material-Nummer:
0008840220000

Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten RMEO, Vierloch-
Flanschlager-Gehäuseeinheiten,
Grauguss, Zentrieransatz,
Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d 80  mm Bohrungsdurchmesser

H 275  mm Höhe Flansch

B 1 93,6  mm Breite über Spannelement

U 56,6  mm Gesamthöhe Einheit

C r 131.000  N Dynamische Tragzahl, radial

C 0r 87.000  N Statische Tragzahl, radial

C ur 4.050  N Ermüdungsgrenzbelastung, radial

12,7  kg Gewicht

Abmessungen

A 51  mm Höhe Gehäuse

A 1 12  mm Dicke Flansch

A 2 3  mm Abstand Laufbahnmitte

S 6  mm Fasenbreite

Q Rp1/8 Anschlußgewinde Schmierung

Anschlußmaße

J 235  mm Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)

N 22  mm Befestigungsbohrung

Z 200  mm Durchmesser Zentrieransatz

h8 Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung

n 4 Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

1 Anzahl Gehäuse

MEO16 Gehäuse

GNE80-XL-KRR-B-

FA107

Lagerbezeichnung

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Übersicht über die Abmessungen und der Tragzahl des ausgewählten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Für weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form


