17.06.2021, 22:59:09 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

@ * KSR15-B0-12-10-13-08
Kettenspannrad
Schaeffler Material-Nummer: Kettenspannrader KSR..-BO,
0008341140000 Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen

* Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d 15 mm Bohrungsdurchmesser

d 0,018 mm Obere Toleranz

d 0 mm Untere Toleranz

Cq 10,5 mm Dicke Kettenrad

Dy 79,6 mm Teilkreisdurchmesser (Verzahnung)

D g 87 mm Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung)
0,34 kg Gewicht

Abmessungen

C, 1,5 mm Fasenbreite

D 40 mm AuRendurchmesser

B 1 28,6 mm Breite Uber Spannelement

(63 12 mm Breite des Auenringes

djs 28,4 mm Aullendurchmesser Spannring/Mutter

dj 28,4 mm AuRendurchmesser Exzenterspannring

W 3 mm Schlisselweite

B 4 28,6 mm Breite Gber Spannelement

AnschluBmaRe

p 0,75 Inch Teilung Verzahnung
z 13 Anzahl der Zéhne
X ISO-Kette
X ANSI-Kette
W M6 X 0,75 mm Gewinde - Gewindestift

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



